SAC-17P-MS/ 1,5-PVC SCO - Cable para PHCENIX
sensores/actuadores CONTACT

1555266

https://www.phoenixcontact.com/pc/productos/1555266

Tenga en cuenta que los datos mostrados en este documento PDF se generaron a partir de nuestro catalogo online. Por favor, encontrara todos
los datos en la documentacion del usuario. Prevalecen nuestras condiciones generales de uso para descargas.

Cable para sensores/actuadores, 17-polos, PVC, negro RAL 9005, Conector recta M12
SPEEDCON, codificacion: A, a extremo de cable libre, longitud de cable: 1,5 m

Sus ventajas

» Sencillo y seguro: componentes enchufables 100 % probados eléctricamente
» Ahorra tiempo gracias a la instalacion con bloqueo rapido SPEEDCON

+ Ahorrar espacio con conectores enchufables de muchos polos

Datos comerciales

Cadigo de articulo 1555266
Unidad de embalaje 1 Unidades
Cantidad minima de pedido 1 Unidades
Clave de producto AF1CGA

GTIN 4046356176545
Peso por unidad (incluido el embalaje) 114,459

Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 114,459
Numero de tarifa arancelaria 85444290

Pais de origen DE
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Datos técnicos

Propiedades del articulo

Tipo de producto
Aplicacion

Numero de polos

Numero de salidas de cable
Apantallado

Codificacion

Propiedades de aislamiento
Categoria de sobretension

Grado de polucién

Datos del material

Clase de inflamabilidad segun UL 94
Material cuerpo de agarre

Material contacto

Material superficie del contacto
Material soporte de contactos

Material conexién por tornillo

Propiedades eléctricas

Resistencia de aislamiento

Tension nominal Uy

Corriente nominal Iy

Sefalizacion
Indicacién de estado

Indicacion de estado disponible
Datos de conexion

Conexioén de conductores

Par de apriete
Conectores

Conexion 1
Construccion
Numero de polos
Sistema de bloqueo

Tipo de codificacién

PHCENIX

CONTACT

Cables para sensores/actuadores
Estandar

17

1

no

A

HB

TPU resistente al fuego, autoextinguible
CuZn

Ni/Au

TPU GF

Fundicion inyectada de cinc, niquelada

=100 MQ
30VAC
30vDC
1,5A

no

no

0,4 Nm (Conector M12)

Conector recta M12 SPEEDCON
17

SPEEDCON

A
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Conexion 2

Construccién

Cable/linea

Longitud del cable

PVC negro [PVC]

Esquema de dimensiones

Numero de polos

Apantallado

Tipo de cable

Construccion del conductor cable de sefales
Linea de sefiales AWG

Seccion de linea

Diametro de conductor incl. aislamiento
Diametro exterior del cable

Envoltura exterior, material

Envoltura exterior, color

Material Conductor

Material Aislamiento de conductor

Conductor individual, color

Cableado total

Resistencia méax. del conductor
Resistencia de aislamiento

Tensién nominal Cable

Tension de prueba Conductor/Conductor
Menor radio de flexion, montaje fijo
Menor radio de flexion, montaje movil
Resistencia a las llamas

Temperatura ambiente (servicio)

Condiciones medioambientales y de vida util

Condiciones ambientales

PHCENIX
CONTACT

extremo de cable libre

1,5m

17

no

PVC negro [PVC]

18x 0,10 mm

26

17x 0,14 mm? (conductor de sefiales)
1 mm £0,05 mm (conductor de sefales)
6,80 mm

PVC

negro RAL 9005

Conductor Cu desnudo

PVC

blanco, marrén, verde, amairillo, gris, rosa, azul, rojo, negro,
violeta, gris/rosa, rojo/azul, blanco/verde, marrén/verde,
blanco/amarillo, amarillo/marrén, blanco/gris

17 hilos cableados en capas

<142 Q/km (a 20 °C)

> 10 MQ*km

250 V

1500 V AC

34 mm

102 mm

DIN EN 50265-2-1

-25 °C ... 80 °C (cable, disposicion fija)
-5 °C ... 80 °C (Cable, disposiCién movil)
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indice de proteccion

Temperatura ambiente (servicio) (Conector macho/conector
hembra)

Temperatura ambiente (servicio) (Cable, para disposicion fija)

Temperatura ambiente (servicio) (Cable para disposicion movil)
Normas y especificaciones

M12
Denominacién de norma

Normas/disposiciones

CONTACT

IP65
P67
P68
-25 °C ... 85 °C (macho / hembra)

-5°C ... 80 °C (Cable, disposiCion movil)
-25 °C ... 80 °C (cable, disposicion fija)

Conector M12
IEC 61076-2-101
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Dibujos

Esquema de dimensiones

47,3

214,8
M12
L O |
N
212

Conector macho SPEEDCON M12, recto

Plano esquematico

13 3 2 12
4

/‘ 1
11
10

17
S
14

6

15 9
7 "8 16

Esquema de polos del conector macho M12, 17 polos, vista de la cara de machos
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Diagrama eléctrico
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Ocupacion de contactos del conector macho M12

PHCENIX
CONTACT
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Homologaciones

% To download certificates, visit the product detail page: https://www.phoenixcontact.com/pc/productos/1555264

UL listado
ID de homologacion: E221474

Tension nominal Uy

keine
30V

HI[ EAC-RoHS
ID de homologacién: RU D-DE.HB35.B.00387

Corriente nominal Iy

1A

Seccion AWG

PHCENIX
CONTACT

Seccién mm?
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Clasificaciones

ECLASS

ECLASS-13.0
ECLASS-15.0

ETIM
ETIM 10.0

UNSPSC
UNSPSC 21.0

27060311
27060311

EC001855

26121600

PHCENIX
CONTACT
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Environmental product compliance

EU RoHS

Cumple los requisitos de la Directiva RoHS

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)

EU REACH SVHC

Indicacion acerca de la sustancia candidata segun REACH (n.

°CAS)

EF3.1 Cambio climatico

CO2e kg

Phoenix Contact 2026 © - Todos los derechos reservados
https://www.phoenixcontact.com

PHOENIX CONTACT GmbH & Co. KG
Flachsmarktstrale 8

D-32825 Blomberg

+49 (0) 5235-3 00
info@phoenixcontact.com

PHCENIX
CONTACT

Si, Ninguna excepcion

EFUP-E

Ninguna sustancia peligrosa por encima de los valores limite

Ninguna sustancia con una fracciéon de masa superior a 0,1 %

2,669 kg CO2e
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