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2688666

https://www.phoenixcontact.com/pc/productos/2688666

Tenga en cuenta que los datos mostrados en este documento PDF se generaron a partir de nuestro catalogo online. Por favor, encontrara todos
los datos en la documentacion del usuario. Prevalecen nuestras condiciones generales de uso para descargas.

Axioline F, M6dulo de comunicacién, interfaz RS-232, RS-485, RS-422: 1, velocidad de
transmision en el bus local: 100 MBit/s, indice de proteccion: IP20, incluido médulo de zécalo de
bus y conectores Axioline F

Descripcidn del producto

El médulo esta previsto para la utilizacion dentro de la estacion Axioline F. Posibilita el funcionamiento de aparatos periféricos de tipo comercial
con interfaz en serie en un sistema bus.

Sus ventajas

» Un canal de entrada y salida en serie en ejecucion RS-232, RS-422 y RS-485
» Soporte de diferentes protocolos

» Velocidad de transmisién ajustable hasta 250000 bit/s

» Parametrizacion a través del canal PDI

» Placa de caracteristicas guardada

Datos comerciales

Cadigo de articulo 2688666
Unidad de embalaje 1 Unidades
Cantidad minima de pedido 1 Unidades
Clave de producto DRI251

GTIN 4046356730860
Peso por unidad (incluido el embalaje) 1859

Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 182¢g

Numero de tarifa arancelaria 85176200

Pais de origen DE
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Datos técnicos

Dimensiones

Esquema de dimensiones

Anchura
Altura
Profundidad

Observacion acerca de indicaciones de medida

Notas

Nota sobre el uso

Nota sobre la aplicaciéon
Interfaces

Bus local Axioline F
Numero de interfaces
Tipo de conexion

Velocidad de transmision

RS-232, RS-485, RS-422
Nudmero de interfaces
Tipo de conexion
Velocidad de transmision
Fisica de transmision

Protocolos soportados

Resistencia terminal
Bits de datos

Bits de parada
Memoria de entrada

Memoria de salida
Propiedades de sistema

Maodulo
Area de direcciones de entrada

Espacio de direcciones de salida

35 mm
126,1 mm

54 mm

PHCENIX
CONTACT

La profundidad es valida en el uso de un carril DIN TH 35-7.5

(segun EN 60715).

Solo para el uso industrial

2
Modulo de zécalo de bus

100 MBit/s

1

Conexion push-in

110 Bit/s ... 250 kBit/s (parametrizable)
Cobre

Transparente, extremo-extremo, XON/XOFF, Modbus/RTU

(permite cliente)
activo, integrado
5.8

162

4 kByte

1 kByte

20 Byte
20 Byte
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Demanda de datos de parametros

Necesidad de datos de configuracion

Propiedades del articulo

Familia de productos
Construccion
Posicion de montaje

Volumen de suministro

Propiedades de aislamiento
Categoria de sobretension

Grado de polucién

Propiedades eléctricas

Potencia disipada maxima con condicién nominal

Potenciales: Suministro del bus local Axioline F (Ug,)
Tension de alimentacion

Absorcion de corriente

Separacion galvanica/aislamiento de los margenes de tensién

Tension de prueba: Alimentacion de 5 V del bus local
(Upys)/alimentacion de 5 V (periferia)

Tension de prueba: Alimentacion de 5 V del bus local
(Upys)tierra funcional

Tensién de prueba: Alimentacion de 5 V (periferia)/tierra
funcional

Datos de conexion

Tecnologia de conexién
Denominacion Conexion

Nota acerca del tipo de conexiéon

Conexioén de conductores
Tipo de conexion
Seccioén de conductor rigido
Seccion de conductor flexible
Seccién de conductor AWG

Longitud de pelado

Enchufe Axioline F
Tipo de conexion

Nota acerca del tipo de conexién

Seccién de conductor rigido

Seccion de conductor flexible

PHCENIX
CONTACT

14 Byte
7 Byte

Axioline F
blockmodular
a discrecion (sin derating de temperatura)

incluido médulo de zécalo de bus y conectores Axioline F

Il (IEC 60664-1, EN 60664-1)
2 (IEC 60664-1, EN 60664-1)

1,2W

5V DC (a través del médulo de zécalo de bus)
max. 240 mA
tip. 200 mA

1000 V DC, 1 min
1000 V DC, 1 min

1000 V DC, 1 min

Enchufe Axioline F

Tenga en cuenta las indicaciones sobre las secciones de cable
en el manual del usuario "Axioline F: sistema e instalacion”.

Conexion push-in
0,2 mm?... 1,5 mm?
0,2 mm?... 1,6 mm?
24 .16

8 mm

Conexion push-in

Tenga en cuenta las indicaciones sobre las secciones de cable
en el manual del usuario "Axioline F: sistema e instalacion”.

0,2 mm?... 1,5 mm?

0,2 mm?... 1,5 mm?
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Seccién de conductor AWG

Longitud de pelado
Condiciones medioambientales y de vida util

Condiciones ambientales
Temperatura ambiente (servicio)
indice de proteccion
Presion de aire (servicio)
Presion de aire (almacenamiento / transporte)
Temperatura ambiente (almacenamiento / transporte)
Humedad de aire admisible (servicio)

Humedad de aire admisible (almacenamiento / transporte)

Normas y especificaciones

Clase de proteccion

Montaje

Tipo de montaje

Posicién de montaje

PHCENIX
CONTACT

24 ...16

8 mm

-25°C ...60°C

IP20

70 kPa ... 106 kPa (hasta 3000 m por encima de NN)
70 kPa ... 106 kPa (hasta 3000 m por encima de NN)
-40°C...85°C

5% ... 95 % (sin condensacion)

5% ... 95 % (sin condensacion)

Il (IEC 61140, EN 61140, VDE 0140-1)

Montaje sobre carril DIN

a discrecion (sin derating de temperatura)
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Dibujos
Esquema de dimensiones
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Esquema de conjunto
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Circuito interno de los puntos de embornaje
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Homologaciones

% To download certificates, visit the product detail page: https://www.phoenixcontact.com/pc/productos/2688664

DNV GL
ID de homologacién: TAAOOOOODF

w
ID de homologacion: LR2480202TA-02

@ PRS
ID de homologacion: TE/1020/880590/21

BSH

ID de homologacion: 840

RINA
ID de homologacion: ELE008423XG001

ABS
ID de homologacion: 23-2449604-PDA

,Q_ cULus Listed
ID de homologacion: E238705
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Clasificaciones

ECLASS

ECLASS-13.0 27242608

ECLASS-15.0 27242608
ETIM

ETIM 10.0 EC001604
UNSPSC

UNSPSC 21.0 32151600
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Environmental product compliance

EU RoHS
Cumple los requisitos de la Directiva RoHS

excepciones, si fueran conocida

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)

EU REACH SVHC

Indicacién acerca de la sustancia candidata segun REACH (n.

° CAS)

SCIP

EF3.1 Cambio climatico
CO2e kg

Phoenix Contact 2026 © - Todos los derechos reservados
https://www.phoenixcontact.com

PHOENIX CONTACT GmbH & Co. KG
FlachsmarktstralRe 8

D-32825 Blomberg

+49 (0) 5235-3 00
info@phoenixcontact.com

PHCENIX
CONTACT

Si
7(a), 7(c)-l

EFUP-50

Encontrara una tabla de declaracion RoHS de China relativa al
articulo en la zona de descargas del articulo correspondiente, en
el apartado "Declaracion del fabricante". No se emite ninguna
tabla de declaracion RoHS de China ni se requiere en ninguno
de los articulos con EFUP-E.

Lead(n.° CAS: 7439-92-1)
6,6'-di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol(n.° CAS: 119-47-1)
a323d349-35de-42e4-9a85-8d03e30c52a2

7,187 kg CO2e
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