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Tenga en cuenta que los datos mostrados en este documento PDF se generaron a partir de nuestro catalogo online. Por favor, encontrara todos
los datos en la documentacion del usuario. Prevalecen nuestras condiciones generales de uso para descargas.

Inline, Modulo de entrada analdgica, Entradas analdgicas: 4, 4 mA ... 20 mA, tecnologia de
conexion: 2 conductores, velocidad de transmision en el bus local: 500 kBit/s, indice de
proteccion: IP20, Conector Inline incluido

Descripcidn del producto

El borne esta previsto para la utilizacion dentro de una estacion Inline. Se utiliza para registrar sefiales de corriente analdgicas. Los valores de
medicion se reproducen en el formato de representacion normalizada. Los bornes Inline ECO estan homologados para el rango de temperatura de
0 °C a +55 °C. El volumen de suministro incluye el portante de componentes electronicos y el conector Inline.

Sus ventajas

* 4 canales de entrada analdgicos

+ Conexion de los sensores en técnica de 2 conductores
* Rango de corriente: 4 mA ... 20 mA

» Formato de datos: representacién normalizada

* Resolucién: 12 bits

* Indicacion de diagnéstico

Datos comerciales

Cadigo de articulo 2702495
Unidad de embalaje 1 Unidades
Cantidad minima de pedido 1 Unidades
Clave de producto DRI141

GTIN 4055626306759
Peso por unidad (incluido el embalaje) 74,49

Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 74,49

Numero de tarifa arancelaria 85389099

Pais de origen DE
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Datos técnicos

Dimensiones

Esquema de dimensiones

Anchura
Altura
Profundidad

Notas

Nota sobre el uso

Nota sobre la aplicacion
Interfaces

Bus local Inline
Numero de interfaces
Tipo de conexion

Velocidad de transmision
Propiedades de sistema

Maédulo
Cadigo de ID (dec.)
Cédigo de ID (hex.)
Cadigo de longitud (hex.)
Cadigo de longitud (dec.)
Canal de datos de proceso
Area de direcciones de entrada
Espacio de direcciones de salida
Longitud de registro
Demanda de datos de parametros

Necesidad de datos de configuracion
Datos de entrada

Analdgico: Generalidades
Denominacion Entrada
Descripcion de la entrada

Numero de entradas

PHCENIX

CONTACT
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12,2 mm
119,8 mm
71,5 mm

Solo para el uso industrial

2
Maniobra de datos Inline
500 kBit/s

126
T7E

04

04

64 Bit
8 Byte
0 Byte
64 Bit
1 Byte
4 Byte

Entradas analdgicas
Entradas Single Ended, corriente

4
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Tipo de conexion

Tecnologia de conexion

Nota sobre la tecnologia de conexiéon

Sefial de entrada Corriente

Resistencia de entrada Entrada de corriente
Resolucion convertidor A/D

Formato de datos

Representacion del valor de medicion

Circuito de proteccion

Propiedades del articulo

Familia de productos
Construccion

Lugar de instalacién
Volumen de suministro

Mensajes de diagnostico

Propiedades eléctricas

Potencia disipada maxima con condicién nominal

Potenciales: Suministro de la l6gica (U, )
Tensién de alimentacion

Absorcion de corriente

Potenciales: Suministro de los médulos analégicos (Uaya)
Tension de alimentacion

Tensién de alimentacion

Absorcion de corriente

Separacion galvanica/aislamiento de los margenes de tensién

Tensién de prueba: Ldgica de bus (bus local, alimentacion de
l6gica)
Tension de prueba: Periferia analégica

Tensién de prueba: Tierra funcional
Datos de conexion

Tecnologia de conexion

Denominacién Conexion

PHCENIX
CONTACT

Conector Inline

2 conductores

apantallado, trenzado por pares
4mA ... 20 mA

200 Q

12 Bit

Representacion normalizada
16 bits

Proteccién contra sobrecarga; max. £10 V DC, corresponde
como max. a £50 mA por las resistencias de medicion

Proteccién contra transitorios; Diodo supresor

Inline

modular

Armario de control
Conector Inline incluido

Corte de la alimentacion interna de periferia Mensaje de error
periférico en el acoplador de bus

Error de la suma de comprobacién Mensaje de error periférico
en el acoplador de bus

1,25 W

7,5V DC (a través de maniobra de potencial)
max. 70 mA

tip. 60 mA

24V DC (a través de maniobra de potencial)

19,2V DC ... 30 V DC (incl. todas las tolerancias, incl.
ondulacién)

max. 20 mA

tip. 15 mA

500 V AC, 50 Hz, 1 min

500 V AC, 50 Hz, 1 min
500 V AC, 50 Hz, 1 min

Conectores Inline
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Conexion de conductores
Tipo de conexion
Seccion de conductor rigido
Seccioén de conductor flexible
Seccion de conductor AWG

Longitud de pelado

Conectores Inline
Tipo de conexion
Seccioén de conductor rigido
Seccién de conductor flexible
Seccion de conductor AWG

Longitud de pelado
Condiciones medioambientales y de vida util

Condiciones ambientales
Temperatura ambiente (servicio)
indice de proteccion
Presioén de aire (servicio)
Presioén de aire (almacenamiento / transporte)
Temperatura ambiente (almacenamiento / transporte)
Humedad de aire admisible (servicio)

Humedad de aire admisible (almacenamiento / transporte)

Normas y especificaciones

Clase de proteccion

Montaje

Tipo de montaje

PHCENIX
CONTACT

Conexion por resorte
0,08 mm?... 1,5 mm?
0,08 mm? ... 1,5 mm?
28 ... 16

8 mm

Conexion por resorte
0,08 mm? ... 1,5 mm?

0,08 mm? ... 1,5 mm?

28 ...16

8 mm
0°C..55°C
P20

70 kPa ... 106 kPa (hasta 3000 m por encima de NN)
70 kPa ... 106 kPa (hasta 3000 m por encima de NN)
-25°C ...85°C

10 % ... 95 % (segun DIN EN 61131-2)

10 % ... 95 % (segun DIN EN 61131-2)

Il (IEC 61140, EN 61140, VDE 0140-1)

Montaje sobre carril DIN
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Dibujos

Esquema de dimensiones

119,8

71,5

Dibujo de conexién
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Conexion de los sensores
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Esquema de conjunto
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Homologaciones
% To download certificates, visit the product detail page: https://www.phoenixcontact.com/pc/productos/2702494

,Q_ cULus Listed
ID de homologacién: E238705

,Q_ cULus Listed
ID de homologacion: E238705
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Clasificaciones

ECLASS

ECLASS-13.0 27242601

ECLASS-15.0 27242601
ETIM

ETIM 10.0 EC001596
UNSPSC

UNSPSC 21.0 32151600

PHCENIX
CONTACT
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Environmental product compliance

EU RoHS
Cumple los requisitos de la Directiva RoHS

excepciones, si fueran conocida

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)

EU REACH SVHC

Indicacién acerca de la sustancia candidata segun REACH (n.

° CAS)
scIp

Phoenix Contact 2026 © - Todos los derechos reservados
https://www.phoenixcontact.com

PHOENIX CONTACT GmbH & Co. KG
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D-32825 Blomberg

+49 (0) 5235-3 00
info@phoenixcontact.com
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Si
7(a), 7(c)-, 7(c)-ll

EFUP-50

Encontrara una tabla de declaracion RoHS de China relativa al
articulo en la zona de descargas del articulo correspondiente, en
el apartado "Declaracion del fabricante". No se emite ninguna
tabla de declaracion RoHS de China ni se requiere en ninguno
de los articulos con EFUP-E.

Lead(n.° CAS: 7439-92-1)

2c7e214e-7631-4eee-9dbe-b567094a6e70
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