IBS RBC METER/F-T - Cable para bus remoto PHCENIX
CONTACT

2723123

https://www.phoenixcontact.com/pc/productos/2723123

Tenga en cuenta que los datos mostrados en este documento PDF se generaron a partir de nuestro catalogo online. Por favor, encontrara todos
los datos en la documentacion del usuario. Prevalecen nuestras condiciones generales de uso para descargas.

Por metros, Cable para bus remoto, INTERBUS, apantallado, PUR sin halégenos, verde mayo
RAL 6017, 6-conductores (3 x 2 x 0,22 mmz), color conductores individuales: verde-amarillo,
blanco-marrén, gris-rosa, tendido flexible

Datos comerciales

Cadigo de articulo 2723123

Unidad de embalaje im

Cantidad minima de pedido Tm

Nota Fabricacién bajo pedido (sin devolucién)
Clave de producto AF1LEA

GTIN 4017918132552

Peso por unidad (incluido el embalaje) 70,68 g

Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 70,68 g

Numero de tarifa arancelaria 85444993

Pais de origen DE
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Datos técnicos

Propiedades del articulo

Numero de polos

Propiedades eléctricas

Medio de transmision
Cable/linea

INTERBUS [900]

Esquema de dimensiones

Peso del cable
Numero de polos
Apantallado

Tipo de cable

Diserfio de conductores

Velocidad de sefnales

Construccién del conductor cable de sefales

Linea de sefiales AWG
Seccion de linea

Diametro exterior del cable
Envoltura exterior, material
Envoltura exterior, color
Material Conductor

Material Aislamiento de conductor
Conductor individual, color
Cableado de pares
Cableado total

Resistencia de aislamiento
Impedancia de transferencia
Resistencia al pulido

Impedancia caracteristica

Capacidad de la linea
Tensién nominal Cable

Tension de prueba Conductor/Conductor

PHCENIX

CONTACT

Cobre

70 kg/km

6

si

INTERBUS [900]
3x2x0,22 mm?

0,66 c

32x 0,10 mm

24

3x 2x 0,22 mm?

8,00 mm

PUR

verde mayo RAL 6017
Conductor Cu desnudo

PE

verde-amarillo, blanco-marrén, gris-rosa
2 conductores como par

3 pares como alma

=25 GQ*km

< 250,00 mQ/m (a 30 MHz)
< 159,80 Q/km

120 Q +20 % (con 64 kHz)
100 Q 15 % (con 1 MHz)
< 60 nF/km (Con 800 Hz)
250 V (Valor de pico, no apto para alta intensidad)
1500 V5
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Tension de prueba Conductor/Pantalla 1000,00 V4

Radio de curvatura minimo, colocado de forma fija 75xD

Radio de curvatura minimo, colocado de forma flexible 15xD

Menor radio de flexion, montaje fijo 60 mm

Menor radio de flexiéon, montaje movil 120 mm

Capacidad de carga dinamica (flexion) Ciclos de flexion max.: 5000000, Radio de flexiéon: 120 mm,

Trayecto de avance: 10 m, Velocidad de avance: 1,6 m/s,
Aceleracion: 3,2 m/s?

Atenuacion paradiafonica (NEXT) 261 dB (con 772 kHz)
= 59 dB (con 1 MHz)
2 55 dB (a 2 MHz)
2 50 dB (a 4 MHz)
> 46 dB (a 8 MHz)
244 dB (a 10 MHz)
241 dB (con 16 MHz)
240 dB (a 20 MHz)
Atenuacion de pantalla < 15 dB/km (con 256 kHz)
< 24 dB/km (con 772 kHz)
< 27 dB/km (con 1 MHz)
< 52 dB/km (a 4 MHz)
< 84 dB/km (a 10 MHz)
< 112 dB/km (con 16 MHz)
<119 dB/km (a 20 MHz)
Resistencia a las llamas segun VDE 0472 parte 4, tipo de prueba B
segun |IEC 60332-1
Temperatura ambiente (servicio) -40 °C ... 80 °C (cable, disposicion fija)

-30 °C ... 70 °C (Cable, disposiCién movil)
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Homologaciones
% To download certificates, visit the product detail page: https://www.phoenixcontact.com/pc/productos/2723123

HI[ EAC-RoHS
ID de homologacién: RU D-DE.HB35.B.00371

INTERBUS CLUB
ID de homologacion: 117/27.05.97
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Clasificaciones

ECLASS

ECLASS-13.0 27061801

ECLASS-15.0 27061801
ETIM

ETIM 9.0 EC003249
UNSPSC

UNSPSC 21.0 26121600

PHCENIX
CONTACT
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Environmental product compliance

EU RoHS

Cumple los requisitos de la Directiva RoHS

China RoHS
Environment friendly use period (EFUP)

EU REACH SVHC

Indicacion acerca de la sustancia candidata segun REACH (n.

° CAS)
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CONTACT

Si, Ninguna excepcion

EFUP-E

Ninguna sustancia peligrosa por encima de los valores limite

Ninguna sustancia con una fraccion de masa superior a 0,1 %
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