MT-RS485 - Dispositivo de protec. contra PHCENIX
sobretensiones CONTACT

2762265

https://www.phoenixcontact.com/pc/productos/2762264

Tenga en cuenta que los datos mostrados en este documento PDF se generaron a partir de nuestro catalogo online. Por favor, encontrara todos
los datos en la documentacion del usuario. Prevalecen nuestras condiciones generales de uso para descargas.

Médulo para montaje sobre carril con proteccion basta y fina contra sobretensiones para interfaz
RS-485, para el montaje sobre NS 35/7,5, anchura de la carcasa: 50 mm

Datos comerciales

Cadigo de articulo 2762265
Unidad de embalaje 5 Unidades
Cantidad minima de pedido 1 Unidades
Clave de producto CL3132

GTIN 4017918064945
Peso por unidad (incluido el embalaje) 118,4 g

Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 101,952 g
Numero de tarifa arancelaria 85363010

Pais de origen DE
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Datos técnicos

Propiedades del articulo

Clase de ensayo IEC Cc2
C3
D1
Clase de exigencias VDE Cc2
C3
D1
Construccion Médulo para montaje sobre carril, de una pieza
Mensaje Proteccion contra sobretensiones defectuosa ninguna
Pares de conductores por médulo 2

Datos de conexion

Tipo de conexion Conexion por tornillo
Rosca de tornillo M3

Par de apriete 0,5Nm ... 0,6 Nm
Seccién de conductor flexible 0,2 mm? ... 2,5 mm?
Seccion de conductor rigido 0,2 mm? ... 4 mm?
Seccién de conductor AWG 24 .12

Dimensiones

Esquema de dimensiones

[ ]
b n__J
Anchura 47,6 mm
Altura 77,5 mm
Profundidad 54,9 mm
Datos del material
Color negro (RAL 9005)
Propiedades mecanicas
Datos mecanicos
Pared lateral abierta No
Circuito de proteccion
Direccion de actuacion Line-Line & Line-Signal Ground/Shield & Signal Ground/Shield-

Earth Ground

Tension constante maxima Ug 12V DC
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Corriente asignada

Corriente activa de servicio Ica Ug

Corriente de descarga nominal |, (8/20) ps (conductor-conductor)
Corriente transitoria nominal |, (8/20) ps (conductor-tierra)
Corriente transitoria de impulso Iimp (10/350) ps

Limitacion de la tension de salida para 1 kV/us, (conductor-
conductor) spike

Limitacion de la tension de salida para 1 kV/us, (conductor-tierra)
spike

Limitacion de la tension de salida para 1 kV/us, (conductor-
conductor) estatica

Limitacion de la tension de salida para 1 kV/us, (conductor-tierra)
estatica

Limitacion de la tension de salida a 1 KV/us (hilo-masa de
sefales) estatica

Tension residual para |, (conductor-conductor)
Tension residual en In (hilo-masa de sefales)
Nivel de proteccion Up (conductor-conductor)
Nivel de proteccion Up (conductor-tierra)

Nivel de proteccion Uy (hilo-masa de sefiales)
Tiempo de reaccion t, (conductor-conductor)
Tiempo de reaccion tA (conductor-tierra)
Tiempo de reaccion tA (hilo-masa de sefiales)
Atenuacion de insercién akE, sim.

Atenuacion de insercién aE, asim.

Frecuencia de corte fg (3 dB), asim. (masa de sefal) en sistema
de 50 Q

Frecuencia de corte fg (3 dB), asim. (masa de sefal) en sistema
de 600 Q

Resistencia por ruta

Mensaje Proteccion contra sobretensiones defectuosa
Condiciones medioambientales y de vida util

Condiciones ambientales
indice de proteccion

Temperatura ambiente (servicio)

Normas y especificaciones

Clase de exigencias VDE

Normas Especificacion Técnica de la informacién

Normas/especificaciones

PHCENIX

CONTACT

450 mA (25 °C)
<10 pA

10 kA

10 kA

500 A

<22V

<600V

<22V

<600V

<22V

<19V

<19V

<22V

<600V

<22V

1ns

<100 ns

<1ns

< 0,1 dB (hasta 10 kHz)

0,8 dB (hasta 0,1 MHz, sistema de 50 Q)
0,1 dB (hasta 10 kHz, sistema de 600 Q)
1,3 MHz

130 kHz

440

ninguna

IP20
-40°C...60°C

Cc2
C3
D1

IEC 61643-21
IEC 61643-21
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Montaje

Tipo de montaje Carril DIN: 35 mm
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Dibujos
Esquema de dimensiones

75 .

63

48
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Curva de atenuacion tipica
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Diagrama eléctrico
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Clasificaciones

ECLASS

ECLASS-13.0 27171503

ECLASS-15.0 27171503
ETIM

ETIM 10.0 EC001466
UNSPSC

UNSPSC 21.0 39121600

PHCENIX
CONTACT
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Environmental product compliance

EU RoHS
Cumple los requisitos de la Directiva RoHS

excepciones, si fueran conocida

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)

EU REACH SVHC

Indicacién acerca de la sustancia candidata segun REACH (n.

° CAS)
scIp
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PHCENIX
CONTACT

Si
7(a), 7(c)-l

EFUP-50

Encontrara una tabla de declaracion RoHS de China relativa al
articulo en la zona de descargas del articulo correspondiente, en
el apartado "Declaracion del fabricante". No se emite ninguna
tabla de declaracion RoHS de China ni se requiere en ninguno
de los articulos con EFUP-E.

Lead(n.° CAS: 7439-92-1)

85049ad2-148c-4308-ae4a-45cffc2da000
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