VAL-MS 230/1+1 - Descargador de sobretensiones PHCENIX
modelo 2 CONTACT

2804429

https://www.phoenixcontact.com/pc/productos/2804429

Tenga en cuenta que los datos mostrados en este documento PDF se generaron a partir de nuestro catalogo online. Por favor, encontrara todos
los datos en la documentacion del usuario. Prevalecen nuestras condiciones generales de uso para descargas.

Descargador de sobretensiones para sistemas de alimentacién de corriente de 3 conductores
(L1, N, PE), compuesto por elemento de base y protecciones enchufables, para el montaje en
NS 35.

Sus ventajas

+ Calidad probada millones de veces en todo tipo de aplicaciones

* Répida instalacién con puentes gracias a la anchura usual en la industria de 1 unidad de division

» Comprobacion sencilla y medicion del aislamiento gracias a los médulos de proteccion enchufables
» Gran campo de aplicacion mediante multiples tensiones nominales

+ La alta modularidad ofrece soluciones personalizadas para cualquier aplicacién

Datos comerciales

Cédigo de articulo 2804429
Unidad de embalaje 1 Unidades
Cantidad minima de pedido 1 Unidades
Clave de producto CL1321

GTIN 4046356317801
Peso por unidad (incluido el embalaje) 24519

Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 2444 g
Numero de tarifa arancelaria 85363030

Pais de origen TR
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Datos técnicos

Propiedades del articulo

Familia de productos VALVETRAB MS
Clase de ensayo IEC Il

T2
Tipo EN T2
Sistema de alimentacion de corriente IEC TN-S
T
Construccion Médulo para carril de dos piezas enchufable
Numero de polos 2
Mensaje Proteccion contra sobretensiones defectuosa éptico
Propiedades de aislamiento
Categoria de sobretension I}
Grado de polucién 2
Propiedades eléctricas
Frecuencia nominal fy 50 Hz (60 Hz)
Datos de conexion
Tipo de conexion Conexion por tornillo
Rosca de tornillo M5
Par de apriete 3 Nm (1,5 mm? ... 16 mm?)

4,5 Nm (25 mm? ... 35 mm?)

Longitud de pelado 16 mm

Seccién de conductor flexible 1,5 mm? ... 25 mm?
Seccioén de conductor rigido 1,5 mm? ... 35 mm?
Seccion de conductor AWG 15...2

Tipo de conexion Terminal de horquilla
Seccién de conductor flexible 1,5 mm? ... 16 mm?

Dimensiones

Esquema de dimensiones

) ‘-77\(‘
f \ \
Anchura 35,6 mm
Altura 89,8 mm
Profundidad 65,7 mm (Con carril de 7,5 mm)

Unidad de division 2UD

Datos del material
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Color

Clase de inflamabilidad segun UL 94
Valor CTI del material

Material aislante

Grupo de materiales

Material carcasa

Circuito de proteccion

Pistas de proteccion

Direccion de actuacion

Tension nominal Uy

Frecuencia nominal fy

Tension constante maxima Ug (L-N)
Tension constante maxima U (L-PE)
Tension constante maxima U (N-PE)
Corriente de carga nominal I,

Corriente de conductor de proteccion Ipg
Absorcion de potencia standby P
Corriente transitoria nominal |, (8/20) us
Corriente transitoria maxima | .., (8/20) ps
Capacidad de extincion de corriente repetitiva de la red I; (N-PE)
Resistencia al cortocircuito Igccg

Nivel de proteccion Up (L-N)

Nivel de proteccion Up (L-PE)

Nivel de proteccion Up (N-PE)

L-N)

Tension residual U o (

Tension residual U, (L-PE)

Tension residual U, (N-PE)

res (

Comportamiento TOV en Uy (L-N)

negro (RAL 9005)
V-0

600

PA 6.6/PBT

I

PA 6.6

PBT

L-N

L-PE

N-PE

1L-N & N-PE
240/415 V AC (TN-S)
240/415V AC (TT)
50 Hz (60 Hz)

275V AC

275V AC

260 V AC

80 A

<5uA

<120 mVA

20 kA

40 kA

100 A

25 kA

<1,35kV

<1,6 kV

<1,5kV

<1,35kV (enl,)
<1,1kV (con 10 kA)
< 1kV (con 5 kA)
<0,9kV (con 3 kA)
<1,6kV(enl)
<1,2kV (con 10 kA)
< 1kV (con 5 kA)

< 0,9 kV (con 3 kA)
<0,4kV(enl)

< 0,25 kV (con 10 kA)
<0,15kV (con 5 kA)
<0,1kV (con 3 kA)
335V AC (5 s / modo estacionario)

Comportamiento TOV en U (N-PE)

440 V AC (120 min / modo de error seguro)
1200 V AC (200 ms / modo estacionario)

PHCENIX
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Tiempo de reaccion t, (L-N)
Tiempo de reaccion t, (L-PE)

Tiempo de reaccion t, (N-PE)

Fusible general maximo en caso de cableado continuo V

(mismo nivel)

Fusible general maximo en caso de cableado de derivacion

(otro nivel)

Condiciones medioambientales y de vida util

Condiciones ambientales
indice de proteccion

Temperatura ambiente (servicio)

Temperatura ambiente (almacenamiento / transporte)

Altitud
Humedad de aire admisible (servicio)
Choques (en servicio)

Vibracion (en servicio)
Homologaciones

Especificaciones UL
Tension maxima constante MCOV (L-N)
Tensién constante maxima MCOV (L-G)
Tensién constante maxima MCOV (N-G)
Corriente transitoria nominal |, (L-N)
Corriente transitoria nominal |, (L-G)
Corriente transitoria nominal |, (N-G)

Pistas de proteccion

Tensién nominal

Sistema de distribucion de energia
Frecuencia nominal

Tension de limitacion medida MLV (L-N)
Tensioén de limitacion medida MLV (L-G)
Tension de limitacion medida MLV (N-G)
Tipo SPD

Datos de conexiéon UL
Par de apriete

Seccioén de conductor AWG

Normas y especificaciones

Normas/disposiciones

Observacion

PHCENIX

CONTACT

<25ns

<100 ns
<100 ns
80 A (gG)

125 A (gG)

IP20 (Solo si se emplean todos los puntos de embornaje)

-40°C ... 80 °C

-40°C...80°C

<2000 m(s.n. m.)

5% ..95%

259 (Semisinusoide / 11ms / 3x =X, 1Y, +Z)
59 (10 ...500Hz/2,5h/X,Y, Z)

275V AC
275V AC
260 V AC
20 kKA

20 kKA

20 kKA
L-N

L-G

N-G

230 VAC
Single phase
50/60 Hz
1910V
2630 V
1370 V
4CA

30 Ibgin.
14 .2

IEC 61643-11
2011
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Normas/disposiciones EN 61643-11
Observacion 2012

Montaje
Tipo de montaje Carril DIN: 35 mm

PHCENIX
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Dibujos

Esquema de dimensiones
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Diagrama eléctrico
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Homologaciones

% To download certificates, visit the product detail page: https://www.phoenixcontact.com/pc/productos/2804429

£-\Y cUL Recognized
ID de homologacién: FILE E 330181

-\ UL Recognized
ID de homologacién: FILE E 330181

% IECEE CB Scheme
ID de homologacién: AT 2905/M1

CCA
ID de homologacion: NTR-AT 1947-A

[I% KEMA-KEUR
ID de homologacion: 71-148002

@, CSA
A D de homologacion: 13631

OVE
ID de homologacion: 18583-001-17

UAE-RoHS
ID de homologacién: 22-09-51250
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Clasificaciones

ECLASS

ECLASS-13.0 27171202

ECLASS-15.0 27171202
ETIM

ETIM 10.0 EC000941
UNSPSC

UNSPSC 21.0 39121600
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Environmental product compliance

EU RoHS

Cumple los requisitos de la Directiva RoHS

China RoHS
Environment friendly use period (EFUP)

EU REACH SVHC

Indicacion acerca de la sustancia candidata segun REACH (n.

° CAS)

Phoenix Contact 2026 © - Todos los derechos reservados
https://www.phoenixcontact.com

PHOENIX CONTACT GmbH & Co. KG
Flachsmarktstralle 8

D-32825 Blomberg

+49 (0) 5235-3 00
info@phoenixcontact.com

PHCENIX
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Si, Ninguna excepcion

EFUP-E

Ninguna sustancia peligrosa por encima de los valores limite

Ninguna sustancia con una fraccion de masa superior a 0,1 %
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