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Tenga en cuenta que los datos mostrados en este documento PDF se generaron a partir de nuestro catalogo online. Por favor, encontrara todos
los datos en la documentacion del usuario. Prevalecen nuestras condiciones generales de uso para descargas.

Inline, Borna de deteccion de posicién, Entrada de transmisor de valor incremental: 1,
Transmisores simétricos segun EIA-422 y asimétricos, Entradas digitales: 3, 24 V DC, Salidas
digitales: 1, 0,5 A, velocidad de transmision en el bus local: 500 kBit/s, indice de
proteccion: IP20, incluidos conectores Inline y campos de rotulacién

Descripcidn del producto

El borne esta previsto para la utilizacion dentro de una estacion Inline. La borna sirve para registrar posiciones, longitudes o posiciones de angulo
con encoders relativos (encoders incrementales). Puede conectar al borne tanto emisores simétricos (RS-422) como emisores asimétricos (5 V DC
a 24 V DC) con sefales rectangulares. Pueden leerse codificadores rotatorios o sistemas de medicién de la longitud con o sin impulso Z. Para
aumentar la seguridad de servicio se monitorizan todas las entradas de emisores en cuanto a la rotura de cable. En un modo operativo especial, la
borna permite el uso de encoders incrementales con codificacion de distancia, con los que es posible reducir la marcha de referencia a distancias
muy pequefas. El borne ofrece ademas de la entrada para las sefiales de emisor tres entradas de 24 V DC digitales, una entrada para interruptor
de referencia y dos entradas para interruptores de posicion final. A las mismas pueden conectarse sensores de 2 0 3 conductores. La entrada E3
puede utilizarse ademas como salida Open Collector. La borna registra los valores de posicion con un contador que cuenta hacia delante o hacia
atras en funcién de la posicion de fase de las sefales Ay B.

Sus ventajas

» Admite el codificador incremental con sefiales simétricas conforme a la norma EIA RS-422 (Line Driver)

» Soporta transmisores incrementales con sefales asimétricas (contrafase, Push-Pull)

» Alimenta al emisor con una tension de 5V 024V

» Tres entradas digitales para la conexién de dos interruptores de fin de carrera y/o un interruptor de referencia

» Maxima frecuencia de entrada: 300 kHz

Valor real de posicion del bit 25

+ Evaluacion exacta mediante exploracion simple, doble o cuadruple

Indicador de sentido de giro por LED

Datos comerciales

Cadigo de articulo 2861755
Unidad de embalaje 1 Unidades
Cantidad minima de pedido 1 Unidades
Clave de producto DRI161

GTIN 4017918899912
Peso por unidad (incluido el embalaje) 169,3 g

Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 143 g

Numero de tarifa arancelaria 85389091

Pais de origen DE
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Datos técnicos

Dimensiones

Esquema de dimensiones

Anchura
Altura
Profundidad

Notas

Nota sobre el uso

Nota sobre la aplicacion

Restriccion de uso

Observaciéon CCCex
Interfaces

Bus local Inline
Numero de interfaces
Tipo de conexion
Velocidad de transmision

Fisica de transmision
Propiedades de sistema

Modulo
Cédigo de ID (dec.)
Cadigo de ID (hex.)
Cédigo de longitud (hex.)
Cadigo de longitud (dec.)
Canal de datos de proceso
Area de direcciones de entrada
Espacio de direcciones de salida
Longitud de registro
Demanda de datos de parametros

Necesidad de datos de configuracion
Datos de entrada

Digital:
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24,4 mm
140,5 mm
71,5 mm

Solo para el uso industrial

El empleo en zonas Ex no esta permitido en China.

2

Maniobra de datos Inline
500 kBit/s

Cobre

127
TF

02

02

32 Bit
4 Byte
4 Byte
4 Byte
1 Byte
5 Byte
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Denominacién Entrada

Descripcion de la entrada

Numero de entradas

Tipo de conexion

Tecnologia de conexién

Margen de tension de entrada Sefal "0"
Margen de tension de entrada Sefal "1"
Tension de entrada nominal Uy

Corriente nominal de entrada a Uy

Transmisor
Numero de entradas
Denominacion Entrada
Sefales de transmisor

Longitud del cable

Datos de salida

Digital:
Denominacién Salida
Tipo de conexion
Tecnologia de conexion

Numero de salidas

Propiedades del articulo

Familia de productos
Construccion
Volumen de suministro

Modo operativo

Propiedades de aislamiento
Categoria de sobretension

Grado de polucién

Propiedades eléctricas

Potencia disipada maxima con condicién nominal

Transmisor
Numero
Tension nominal de salida
Margen de tension
Capacidad de corriente
Circuito de proteccion
Numero

Tensiéon nominal de salida

PHCENIX
CONTACT

Entradas digitales
EN 61131-2 tipo 1

3

Conexion por resorte
3 conductores
-3vDC..5VDC
15V DC...30VDC
24V DC

tip. 2,7 mA

1 (simétrica o asimétrica)
Entrada de transmisor de valor incremental
Transmisores simétricos segun EIA-422 y asimétricos

max. 30 m (Cable apantallado, para garantizar el cumplimiento
de la Directiva CEM)

Salidas digitales
Conexioén por resorte
2 conductores

1 (NPN, asignacién doble de entrada E3)

Inline
modular
incluidos conectores Inline y campos de rotulacién

Servicio de datos de proceso con dos palabras

Il (IEC 60664-1, EN 60664-1)
2 (IEC 60664-1, EN 60664-1)

1,4 W

1

5V DC

4,75V DC ...525V DC

max. 250 mA

Proteccién contra cortocircuito; eléctrico y térmico
1

24V DC
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Margen de tension
Capacidad de corriente
Circuito de proteccion
Ndmero

Denominacioén

Tension de alimentacion del transmisor

Nivel de tension de las sefiales

Margen de tensién de modo comun sefal-masa
Frecuencia de entrada

Numero

Denominacién

Tension de alimentacion del transmisor

Nivel de tension de las sefnales

Frecuencia de entrada

Potenciales: Suministro de la I6gica (U, )
Tensién de alimentacion

Absorcion de corriente

Potenciales: Alimentacion del circuito principal (Uy,)
Tension de alimentacion

Tensién de alimentacion

Absorcion de corriente

Separacion galvanica/aislamiento de los margenes de tension

Tension de prueba: Alimentacion de 7,5 V (l6gica de bus) /
alimentacion de 24 V (periferia)

Tension de prueba: Alimentacion de 24 V (periferia) / tierra
funcional

Tension de prueba: Alimentacion de 7,5 V (l6gica de bus) / tierra
funcional

Datos de conexién

Tecnologia de conexion

Denominacién Conexion

Conexioén de conductores
Tipo de conexion
Seccion de conductor rigido
Seccién de conductor flexible
Seccion de conductor AWG

Longitud de pelado

PHCENIX
CONTACT

19,2V DC...30V DC

max. 250 mA

Protecciéon contra cortocircuito; Electronico y térmico
max. 1 (A, /A, B, /B, Z, 1Z)

Encoders incrementales simétricos

5VDC

24V DC

Sefal diferencial (sefal invertida) minimo £0,5 V, maximo +6 V
-10VvDC ... 13,2V DC

max. 300 kHz

max. 1 (A, B, (2))

Encoders incrementales asimétricos

5V DC

24V DC

Bajo 2,5V, Alto = 3,5 V (hasta un maximo de 27 V)
max. 300 kHz

7,5V DC (a través de maniobra de potencial)

max. 70 mA

24 V DC (a través de maniobra de potencial)

19,2V DC ... 30 V DC (incl. todas las tolerancias, incl.
ondulacién)

max. 1 A

tip. 340 mA

500 V AC, 50 Hz, 1 min
500 V AC, 50 Hz, 1 min

500 V AC, 50 Hz, 500 min

Conectores Inline

Conexion por resorte
0,08 mm? ... 1,5 mm?
0,08 mm? ... 1,5 mm?
28 ...16

8 mm
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Conectores Inline
Tipo de conexion
Seccion de conductor rigido
Seccioén de conductor flexible
Seccion de conductor AWG

Longitud de pelado
Condiciones medioambientales y de vida util

Condiciones ambientales
Temperatura ambiente (servicio)
indice de proteccion
Presion de aire (servicio)
Presion de aire (almacenamiento / transporte)
Temperatura ambiente (almacenamiento / transporte)
Humedad de aire admisible (servicio)

Humedad de aire admisible (almacenamiento / transporte)

Normas y especificaciones

Clase de proteccion

Montaje

Tipo de montaje

PHCENIX
CONTACT

Conexion por resorte
0,08 mm?... 1,5 mm?
0,08 mm? ... 1,5 mm?
28 ... 16

8 mm

-25°C ...55°C

IP20

70 kPa ... 106 kPa (hasta 3000 m por encima de NN)
70 kPa ... 106 kPa (hasta 3000 m por encima de NN)
-25°C ...85°C

10 % ... 95 % (sin condensacion)

10 % ... 95 % (sin condensacion)

Il (IEC 61140, EN 61140, VDE 0140-1)

Montaje sobre carril DIN
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Dibujos

Esquema de dimensiones
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Dibujo de conexion
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Encoder de cuadratura con alimentacion de 24 V
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Esquema de conjunto
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Circuito interno de los puntos de embornaje
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Homologaciones
% To download certificates, visit the product detail page: https://www.phoenixcontact.com/pc/productos/2861755

,Q_ cULus Listed
ID de homologacién: E140324

,Q_ cULus Listed
ID de homologacion: E199827
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Clasificaciones

ECLASS

ECLASS-13.0 27242605

ECLASS-15.0 27242605
ETIM

ETIM 9.0 EC001601
UNSPSC

UNSPSC 21.0 32151600

PHCENIX
CONTACT
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Environmental product compliance

EU RoHS
Cumple los requisitos de la Directiva RoHS

excepciones, si fueran conocida

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)

EU REACH SVHC

Indicacién acerca de la sustancia candidata segun REACH (n.
° CAS)

SCIP

Phoenix Contact 2025 © - Todos los derechos reservados
https://www.phoenixcontact.com

PHOENIX CONTACT GmbH & Co. KG
FlachsmarktstralRe 8

D-32825 Blomberg

+49 (0) 5235-3 00
info@phoenixcontact.com
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Si
7(a), 7(c)-l

EFUP-50

Encontrara una tabla de declaracion RoHS de China relativa al
articulo en la zona de descargas del articulo correspondiente, en
el apartado "Declaracion del fabricante". No se emite ninguna
tabla de declaracion RoHS de China ni se requiere en ninguno
de los articulos con EFUP-E.

Lead(n.° CAS: 7439-92-1)

6b4dacf9-3a17-4f9b-8af4-b32882f2f18a
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