MACX MCR-EX-SL-2NAM-RO - Acondicionador de PHCGENIX
sefal NAMUR CONTACT

2865476

https://www.phoenixcontact.com/pc/productos/286547€

Tenga en cuenta que los datos mostrados en este documento PDF se generaron a partir de nuestro catalogo online. Por favor, encontrara todos
los datos en la documentacion del usuario. Prevalecen nuestras condiciones generales de uso para descargas.

Amplificador de separacion NAMUR Ex i, 2 canales. Para el funcionamiento de detectores de
proximidad y conmutadores en la zona Ex. Las sefiales son transmitidas a través de salidas de
‘o relé (contactos abiertos) a la zona segura. Deteccion de fallos (LFD), separacion de 3 vias, SIL
LY 2.

Sus ventajas

+ Posib. alimentacién de energia y mensajes de error con conector de carril DIN

» Hasta SIL 2 segun IEC 61508

* Instal. en zona 2, grado prot. explos. permitido "n" (EN 60079-15)

+ Deteccion fallos de cable (LFD), conectable/desconectable, mensaje error con LED rojo intermitente y desexcitacion relé salida
+ Indicadores LED para tensién alimentacion, estado conexién y perturbacion segin NAMUR NE 44

» Separacion galvanica de 3 vias

+ Sentido actuacion conmutable (comportamiento ajustable de corriente de reposo o trabajo)

+ Salida de sefal relé (contacto abierto)

» Entrada para detectores de proximidad NAMUR (EN 60947-5-6), contactos sin potencial o con resistencia, [Ex ia] IIC

* 2 canales

Datos comerciales

Cédigo de articulo 2865476
Unidad de embalaje 1 Unidades
Cantidad minima de pedido 1 Unidades
Clave de producto DK1213

GTIN 4046356160490
Peso por unidad (incluido el embalaje) 187,59

Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 143,3 g

Numero de tarifa arancelaria 85365019

Pais de origen DE
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Datos técnicos

Propiedades del articulo

Tipo de producto
Familia de productos
Aplicacion

Numero de canales

Configuracién
Propiedades de sistema

Funcionalidad

Configuracioén

Propiedades eléctricas
Separacion galvanica
Separacioén galvanica entre la entrada y la salida
Control de linea

Potencia disipada maxima con condiciéon nominal

Separacion galvanica Entrada/salida IEC/EN 60079-11

Normas/especificaciones
Tension de aislamiento de dimensionamiento
Categoria de sobretension

Grado de polucién

Acondicionador de sefal
MACX Analog

Entrada digital

2

Conmutador DIP

Conmutador DIP

Separacion de 3 vias
si
Deteccion de fallo de linea

<1W

IEC/EN 60079-11
375 Vpp

Il

2

Separacion galvanica Entrada/alimentacion, conector de bus para carriles IEC/EN 60079-11

Normas/especificaciones
Tensién de aislamiento de dimensionamiento
Categoria de sobretension

Grado de polucién

IEC/EN 60079-11
375 Vpp

I

2

Separacion galvanica Entrada/alimentacion, conector de bus para carriles IEC/EN 61010-1

Normas/especificaciones

Tension de aislamiento de dimensionamiento
Categoria de sobretension

Grado de polucién

Aislamiento

IEC/EN 61010-1
300 Ve

I

2

Separacion segura

Separacion galvanica Salida 1/salida 2/entrada, alimentacién, conector de bus para carril IEC/EN 61010-1

Normas/especificaciones
Tension de aislamiento de dimensionamiento
Categoria de sobretension

Grado de polucién

IEC/EN 61010-1
300V,

i

2

20 jul 2026, 16:31

Pagina 2 (14)


https://www.phoenixcontact.com/es-pc/productos/amplificador-de-separacion-macx-mcr-ex-sl-2nam-ro-2865476?utm_source=pdf&utm_medium=pdf

MACX MCR-EX-SL-2NAM-RO - Acondicionador de

senal NAMUR

2865476

https://www.phoenixcontact.com/pc/productos/286547€

Aislamiento

PHCENIX

CONTACT

Separacion segura

Separacioén galvanica Salida 1/salida 2/entrada/alimentacion, conector de bus para carril

Tensién de prueba
Categoria de sobretension

Grado de polucién

Alimentacion
Tensién nominal de alimentacion
Tension de alimentacion
Absorcion de corriente maxima
Potencia disipada

Consumo de potencia

Datos de entrada

Sefal: NAMUR
Descripcion de la entrada
Numero de entradas

Fuentes de entrada utilizables

Sefal de entrada

Umbral de conmutacion Sefal "0" Corriente
Umbral de conmutacion Sefal "1" Corriente
Corriente de cortocircuito

Histéresis de conmutacion

Deteccion de fallo de linea

Tensién en circuito abierto

Datos de salida

Conmutar: Relé
Tipo de conmutacién del contacto
Material del contacto

Tensién de conmutacion maxima

Potencia de conmutacién maxima
Solicitacién minima recomendada

Frecuencia de conmutacion

Sefal

2,5 kV AC (50 Hz, 60 s)
1l
2

24V DC-20% ... +25 %
19,2V DC..30V DC
35 mA (24 V DC)

<1W

<1W

intrinsecamente seguro

2

Detectores de proximidad NAMUR (IEC/EN 60947-5-6)
contactos de conmutacion sin potencial

Contactos de conmutacién con resistencia

NAMUR

< 1,2 mA (blogueante)

> 2,1 mA (conductor)

8 mA

<0,2mA

< 0,05 mA ... 0,35 mA (Rotura de cable)

<100 Q ... 360 Q (Cortocircuito)
Conectable/desconectable mediante interruptor DIP

8VvDC

1 contacto abierto por canal
AgSnO,, dorado duro

250 VAC (2 A)

120 V DC (0,2 A)

30V DC (2A)

500 VA

5V/10 mA

< 20 Hz (Sin carga)
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Numero de salidas

Datos de conexion

Tipo de conexion

Longitud de pelado

Rosca de tornillo

Seccioén de conductor rigido
Seccion de conductor flexible
Seccion de conductor AWG

Par de apriete

Conector hembra de pruebas

Diametro max.

Datos Ex

Instalacién Ex (EPL)

Circuitos con seguridad intrinseca (EPL)

Datos técnicos de seguridad
Inductancia interna max. L;
Capacidad interna max. C,
Tension méx. de salida U,
Corriente max. de salida |,
Potencia max. de salida P,

Tension méaxima en materia de seguridad U,

IIA/I (circuito eléctrico sencillo): Inductancia externa max. L /
Capacidad externa max. C,

IIB/INIC (circuito eléctrico sencillo): Inductancia externa max. L /
Capacidad externa max. C

IIC (circuito eléctrico sencillo): Inductancia externa max. L, /
Capacidad externa max. C

IIC (circuito eléctrico combinado): Inductancia externa max. L /
Capacidad externa max. C

I/NB/NA/NIC (circuito eléctrico combinado): Inductancia externa
max. L, / Capacidad externa max. C,

Interfaces

Datos

Numero de canales

Conexion por tornillo
7 mm

M3

0,2 mm? ... 2,5 mm?
0,2 mm?... 2,5 mm?
24 .14

0,5Nm ... 0,6 Nm

2 mm

Div. 2
[Ga]
[Da]
[Ma]
[Div. 1]

despreciable

11 nF

9,6 V

10 mA

25 mw

253V AC

125V DC

1000 mH / 210 yF

1000 mH / 26 pF

300 mH /3,6 uF

PHCENIX
CONTACT

100 mH /500 nF, 50 mH / 570 nF, 5 mH / 590 nF

100 mH /1 pF
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Senalizacion

Indicacién de estado

Dimensiones

Esquema de dimensiones

Anchura

Altura

Profundidad
Profundidad NS 35/7,5

Datos del material

Color
Clase de inflamabilidad segun UL 94 (Carcasa)

Material carcasa
Condiciones medioambientales y de vida util

Condiciones ambientales
indice de proteccion

Temperatura ambiente (servicio)

Temperatura ambiente (almacenamiento / transporte)

Humedad de aire admisible (servicio)

Rango de utilizacion superior (< 2000 m)
Altitud

Temperatura ambiente (servicio)

Tensién de aislamiento de dimensionamiento

Rango de utilizacion superior (< 3000 m)
Rango de altura

Temperatura ambiente (servicio)

PHCENIX
CONTACT

LED verde (tensién de alimentacion)
LED amarillo (estado de conexién)

LED rojo (error de linea)

107.9 (SP)
1125

1145

12,5 mm
112,5 mm
113,7 mm

114,5 mm (encajado sobre carril DIN NS 35/7,5 segun
EN 60715)

gris (RAL 7042)
VO (Carcasa)
PA 6.6-FR

IP20 (no evaluado por UL)

-40 °C ... 60 °C (Posicion de montaje discrecional)
-40 °C ... 70 °C (Derating)

-40°C...80°C

10 % ... 95 % (sin condensacion)

<2000 m (Los datos técnicos se refieren a altitudes <2000 m
sobre el nivel del mar. Para altitudes >2000 m sobre el nivel del
mar, consulte la hoja de caracteristicas.)

-40°C...60°C

-40 °C ... 70 °C (Derating)

253 V AC (Alimentacion, entrada/salida)
125 V DC (Alimentacion, entrada/salida)

>2000 m ... 3000 m
-40°C..54°C
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Tension de aislamiento de dimensionamiento

Rango de utilizacion superior (< 4000 m)
Rango de altura
Temperatura ambiente (servicio)

Tensién de aislamiento de dimensionamiento

Rango de utilizacion superior (< 5000 m)
Rango de altura

Temperatura ambiente (servicio)

Tensién de aislamiento de dimensionamiento
Homologaciones

CE
Certificado

Observacion

ATEX

Marcado

Certificado

IECEx

Marcado

Certificado

CCC / China-Ex

Marcado

Certificado

UL, EE. UU./ Canada

Marcado

PHCENIX

CONTACT

-40 °C ... 63 °C (Derating)
190 V AC (Alimentacion, entrada/salida)
110 V DC (Alimentacion, entrada/salida)

> 3000 m ... 4000 m

-40°C ... 48°C

-40 °C ... 56 °C (Derating)

60 V AC/DC (Alimentacion, entrada/salida)

> 4000 m ... 5000 m

-40°C...42°C

-40 °C ... 49 °C (Derating)

60 V AC/DC (Alimentacion, entrada/salida)

Conformidad CE
Adicionalmente EN 61326

® Il (1) G [Ex ia Ga] IIC

® Il (1) D [Ex ia Da] IlIC

® 11 3 (1) G Ex ec [ia Ga] nC IIC T4 Gc
® | (M1) [Ex ia Ma] |

IBExU 07 ATEX 1069 X

[Ex ia Ga] lIC

[Ex ia Da] llIC

Ex ec [ia Ga] nC IIC T4 Gc
[Ex ia Ma] |

IECEx IBE 08.0001X

[Exia Ga] lIC

[Ex ia Da] llIC

Ex ec nC [ia Ga] lIC T4 Gc
2022122316115975

UL 61010 Listed
Class |, Div. 2, Groups A, B, C, D T4
Class |, Div. 2, Groups IIC, 1IB, IIA T4
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Associated apparatus for use in Class |, Division 1, Groups
AB.,C,D

Associated apparatus for use in Class Il, Div.1 Groups E,F,G
Associated apparatus for use in Class Ill, Division 1

Associated apparatus for use in Class |, Zone 0,1,2, Groups

IIC,IIB,IIA
Certificado ®-&, C.D.-No 83104549
KC-s
Marcado [Ex ia] IC/IIB
Certificado 17-KA4B0O-0410X
Homologacion para la construccion naval
Certificado DNV GL TAAOO000AG
Safety Integrity Level (SIL, IEC 61508)
Marcado 2
Certificado IN-AT-AS-MRL-24-00163
Systematic Capability
Marcado 3
INMETRO
Marcado [Ex ia Ga] lIC
[Ex ia Da] llIC
Ex ec nC [ia Ga] IIC T4 Gc
[Ex ia Ma] |
Certificado DNV 18.0114 X
Datos para construccion naval
Temperature B
Humidity B
Vibracion A
EMC B
Enclosure Required protection according to the Rules shall be provided
upon installation on board
Datos CEM
Compatibilidad electromagnética Conformidad con la directiva CEM
Resistencia a interferencias EN 61000-6-2
EN 61326
Emisién de interferencias
Normas/especificaciones EN 61000-6-4
Campo electromagnético AF
Denominacion Campo electromagnético HF
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Normas/especificaciones EN 61000-4-3

Criterio de evaluacion A

Transitorios rapidos (Burst)

Denominacion Averias transitorias rapidas (rafaga)
Normas/especificaciones EN 61000-4-4
Criterio de evaluacion A

Perturbaciones conducidas

Denominacion Magnitudes perturbadoras conducidas
Normas/especificaciones EN 61000-4-6
Criterio de evaluacion A

Normas y especificaciones

Separacioén galvanica Separacion de 3 vias

GB Standard

Normas/especificaciones GB/T 3836.1
GB/T 3836.3
GB/T 3836.4
GB/T 3836.8
Montaje
Tipo de montaje Montaje sobre carril DIN
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Dibujos

Esquema de dimensiones

107,9 (SP)
- 112,5 .
99 12,5 7
- L L €+
A A ~——— =7 O
q N @2
E|=
<] > &5
HE
Ts) O [
< A @
- 2L
Og I —IZ
o o
v o ‘EEEEE = i]

20 jul 2026, 16:31  Pagina 9 (14)


https://www.phoenixcontact.com/es-pc/productos/amplificador-de-separacion-macx-mcr-ex-sl-2nam-ro-2865476?utm_source=pdf&utm_medium=pdf

MACX MCR-EX-SL-2NAM-RO - Acondicionador de PHCGENIX
sefal NAMUR CONTACT

2865476

https://www.phoenixcontact.com/pc/productos/286547€

Esquema de conjunto
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Homologaciones

% To download certificates, visit the product detail page: https://www.phoenixcontact.com/pc/productos/2865474

Q UL listado
ID de homologacion: E330267

,Q cUL Listed
ID de homologacion: E330267

Functional Safety
ID de homologacion: 07-06-39 R005 V2R2

DNV
ID de homologacion: TAAOOOO0AG

ECAS
ID de homologacién: 163683 E25 08 169506

TUEV Austria FS
ID de homologacion: IN-AT-AS-24-00163

HI[ EAC Ex
ID de homologacion: TR TS_S_103.01.00078

1t Lecex IECEx
ID de homologacion: IECEx IBE 08.0001X

,Q cUL Listed
ID de homologacién: E199827

Q UL listado
ID de homologacion: E199827

ATEX
ID de homologacién: IBExUO7ATEX1069
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INMETRO
ID de homologacién: DNV 18.0114 X

E, KC-s
ID de homologacion: 17-KA4BO-0410X

cee
ID de homologacion: 2022122316115975
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Clasificaciones

ECLASS

ECLASS-13.0 27210121

ECLASS-15.0 27210121
ETIM

ETIM 10.0 EC001485
UNSPSC

UNSPSC 21.0 39121000

PHCENIX
CONTACT
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Environmental product compliance

EU RoHS
Cumple los requisitos de la Directiva RoHS

excepciones, si fueran conocida

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)

EU REACH SVHC

Indicacion acerca de la sustancia candidata segun REACH (n.

° CAS)

SCIP

Phoenix Contact 2026 © - Todos los derechos reservados
https://www.phoenixcontact.com

PHOENIX CONTACT GmbH & Co. KG
Flachsmarktstrale 8

D-32825 Blomberg

+49 (0) 5235-3 00
info@phoenixcontact.com

PHCENIX
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Si
7(a), 7(c)-l

EFUP-50

Encontrara una tabla de declaracion RoHS de China relativa al
articulo en la zona de descargas del articulo correspondiente, en
el apartado "Declaracion del fabricante". No se emite ninguna
tabla de declaracion RoHS de China ni se requiere en ninguno
de los articulos con EFUP-E.

Lead(n.° CAS: 7439-92-1)

2,2',6,6'-tetrabromo-4,4'-isopropylidenediphenol(n.® CAS: 79-94-
7)

57348b4e-741a-47b4-a96d-ba7dd0d 1b29f
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