ELR H5-SC- 24DC/500AC-9 - Arrancador de motor PHCENIX
hibrido CONTACT

2900538

https://www.phoenixcontact.com/pc/productos/2900534

Tenga en cuenta que los datos mostrados en este documento PDF se generaron a partir de nuestro catalogo online. Por favor, encontrara todos
los datos en la documentacion del usuario. Prevalecen nuestras condiciones generales de uso para descargas.

Controlador de arranque hibrido para invertir motores 3~ AC de hasta 500 V AC y 9 A de
&N corriente de salida, con una tension de control de 24 V DC y conexion por tornillo.

Sus ventajas

* Anchura 22,5 mm

» Ahorro de cableado

* Ahorro de espacio

+ Larga vida util

+ Puentes inserc. bucle trifasico

» Conmutacién sin desgaste

Datos comerciales

Cédigo de articulo 2900538
Unidad de embalaje 1 Unidades
Cantidad minima de pedido 1 Unidades
Clave de producto DK7424

GTIN 4046356526104
Peso por unidad (incluido el embalaje) 210,07 g

Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 173,519
Numero de tarifa arancelaria 85371098

Pais de origen DE
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Datos técnicos

Propiedades del articulo

Familia de productos

Modo operativo

Propiedades eléctricas

Numero de fases

Tipo de arrancador de motor

Frecuencia de conmutacién

Potencia disipada maxima con condicion nominal
Frecuencia de conmutacién

Disipacion maxima

Potencia disipada minima

Tipo de calificacion

Alimentacion
Tension de alimentacion asignada del circuito de control Ug
Margen de tension de alimentacién del sistema de control
Corriente de alimentacion de control de dimensionamiento Ig

Circuito de proteccion

Propiedades de aislamiento
Tension de aislamiento de dimensionamiento
Tension transitoria de dimensionamiento
Categoria de sobretensiones
Grado de polucién

Propiedades de aislamiento entre la tension de entrada de
control, la tensién de alimentacién de control y el circuito auxiliar
al circuito principal

Propiedades de aislamiento entre la tension de entrada de
control y la tensién de alimentacién de control al circuito auxiliar

Datos de entrada

Control
Denominacién Entrada
Tension de accionamiento de dimensionamiento U
Rango de tension de accionamiento
Corriente de accionamiento de dimensionamiento I

Umbral de conmutacion

Tiempo de desconexion tipico

Circuito de proteccion

CONTACT

CONTACTRON
Tiempo de trabajo 100 %

3

Arrancador inversor

< 2 Hz (En funcién de la carga)
13,5 W

< 2 Hz (En funcién de la carga)
14,6 W

1,1W

1

24V DC

19,2V DC...30VDC

40 mA

Prot. contra sobretensiones

Prot. contra inversién de polaridad

500 vV
6 kV
1]

2

Separacioén segura (IEC 60947-1) con tension de servicio < 300
VAC

Aislamiento basico (IEC 60947-1) con tension de servicio de
300 V AC ... 500 V AC

Separacioén segura (IEC 60947-1) con circuito auxiliar < 300 V
AC

Entrada de mando derecha/izquierda
24V DC

19,2V DC...30VDC

5 mA (Tipo de entrada 1)

9,6 V (Sefial "0")

19,2 V (Sefal "1")

<30 ms

Prot. contra inversién de polaridad

12 feb 2026, 4:47  Pagina 2 (8)


https://www.phoenixcontact.com/es-pc/productos/controlador-de-arranque-hibrido-elr-h5-sc-24dc-500ac-9-2900538?utm_source=pdf&utm_medium=pdf

ELR H5-SC- 24DC/500AC-9 - Arrancador de motor

hibrido

2900538

https://www.phoenixcontact.com/pc/productos/2900534

Datos de salida

Salida AC
Tension asignada de funcionamiento U,
Rango de tensién de servicio

Corriente de servicio de dimensionamiento I,

Frecuencia de red

Rango de corriente de carga

Linea caracteristica de activacion segun IEC 60947-4-2

Corriente de fuga

Circuito de proteccion

Datos de conexion

Circuito de mando
Tipo de conexion
Longitud de pelado
Rosca de tornillo
Seccioén de conductor rigido
Seccion de conductor flexible
Seccién de conductor AWG

Par de apriete

Circuito de carga
Tipo de conexion
Longitud de pelado
Rosca de tornillo
Seccién de conductor rigido
Seccion de conductor flexible
Seccion de conductor AWG

Par de apriete

Sefalizacion
Indicacién de estado

Indicacién de la tension de servicio

Dimensiones

Anchura
Altura
Profundidad

Datos del material

PHCENIX

CONTACT

500 V AC

42V AC ... 550V AC

9 A (AC-51)

6,5 A (AC-53a)

50/60 Hz

0 A ... 9 A (véase derating)
0 mA

Prot. contra sobretensiones

Conexion por tornillo
8 mm

M3

0,2 mm? ... 2,5 mm?
0,2 mm? ... 2,5 mm?
24 .14

0,5Nm ... 0,6 Nm

5 lbgin. ... 7 Ibgin.

Conexion por tornillo
8 mm

M3

0,2 mm? ... 2,5 mm?
0,2 mm?... 2,5 mm?
24 .14

0,5Nm ... 0,6 Nm

5 lbgin. ... 7 Ibgin.

LED (amarillo)
LED verde

22,5 mm
107 mm
114 mm
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Clase de inflamabilidad segun UL 94 (Carcasa)
Condiciones medioambientales y de vida util

Condiciones ambientales
indice de proteccién
Temperatura ambiente (servicio)
Temperatura ambiente (almacenamiento / transporte)

Altitud
Homologaciones

UKCA
Certificado

Homologacién UL

Certificado

Datos UL
SCCR

FLA

Group installation

Category code
Normas y especificaciones

Normas / especificaciones

Normas/especificaciones

Montaje
Tipo de montaje
Indicaciones de montaje

Posicion de montaje

CONTACT

VO (Carcasa)

1P20

-25 °C ... 70 °C (observar derating)
-40°C...80°C

<2000 m

De conformidad con UKCA

NLDX.E228652

100 kA (500 V AC (fusible 30 A clase CC / 30 A clase J (High-
Fault)))

5 kA (500 V AC (fusible 20 A RK5 (Standard-Fault)))
6,5 A (500 V AC)

20 A (class RK5, SCCR 5kA, #24 - 14 AWG max. solid and
stranded)

30 A (class CC or J, SCCR 100kA, #24 - 14 AWG max, solid and
stranded)

NLDX /NRNT

IEC 60947-1
IEC 60947-4-2
IEC 61508
ISO 13849

Montaje sobre carril DIN
Alineable (véase el derating para la separacion)

Vertical (perfil horizontal, salida del motor abajo)
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Dibujos

Diagrama
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@ = aligned with > 20 mm spacing
@® = aligned without spacing

Diagrama derating

Esquema de conjunto

1/L1 3/L2 5/L3

’ ok
'/
il

Logic

RO :

O E50

2/T14/T2 6/T3

12 feb 2026, 4:47  Pagina 5 (8)


https://www.phoenixcontact.com/es-pc/productos/controlador-de-arranque-hibrido-elr-h5-sc-24dc-500ac-9-2900538?utm_source=pdf&utm_medium=pdf

ELR H5-SC- 24DC/500AC-9 - Arrancador de motor PHCENIX
hibrido CONTACT

2900538
https://www.phoenixcontact.com/pc/productos/2900534

Homologaciones

% To download certificates, visit the product detail page: https://www.phoenixcontact.com/pc/productos/2900539

% IECEE CB Scheme
ID de homologacién: DE1-55728

HI[ EAC
ID de homologacion: RU*C-DE.*08.B.00520*

UL listado
ID de homologacion: FILE E 323771

@ CCC
ID de homologacion: 2016010304871315

,Q cUL Listed
ID de homologacion: FILE E 323771

,Q cUL Listed
ID de homologacién: E228652

Q UL listado

ID de homologacion: E228652

@ CccC
ID de homologacion: 2024010304672817
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Clasificaciones

ECLASS

ECLASS-13.0
ECLASS-15.0

ETIM

ETIM 10.0

UNSPSC
UNSPSC 21.0

27370905
27370905

EC001037

25173900

PHCENIX
CONTACT
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Environmental product compliance

EU RoHS
Cumple los requisitos de la Directiva RoHS

excepciones, si fueran conocida

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)

EU REACH SVHC

Indicacién acerca de la sustancia candidata segun REACH (n.

° CAS)

SCIP

Phoenix Contact 2026 © - Todos los derechos reservados
https://www.phoenixcontact.com

PHOENIX CONTACT GmbH & Co. KG
Flachsmarktstralle 8

D-32825 Blomberg

+49 (0) 5235-3 00
info@phoenixcontact.com

PHCENIX
CONTACT

Si
7(a), 7(c)-l

EFUP-50

Encontrara una tabla de declaracion RoHS de China relativa al
articulo en la zona de descargas del articulo correspondiente, en
el apartado "Declaracion del fabricante". No se emite ninguna
tabla de declaracion RoHS de China ni se requiere en ninguno
de los articulos con EFUP-E.

1-Methyl-2-pyrrolidone (NMP)(n.° CAS: 872-50-4)
Lead(n.° CAS: 7439-92-1)

2,2',6,6'-tetrabromo-4,4'-isopropylidenediphenol(n.® CAS: 79-94-
7)

b3e12b02-db4a-4133-b4ea-beac536046¢cb
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