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https://www.phoenixcontact.com/pc/productos/2907079

Tenga en cuenta que los datos mostrados en este documento PDF se generaron a partir de nuestro catalogo online. Por favor, encontrara todos
los datos en la documentacion del usuario. Prevalecen nuestras condiciones generales de uso para descargas.

QUINT SAlI, 1Q Technology, PROFINET, Montaje sobre carril DIN, Conexién por tornillo,
entrada: 24 V DC, salida: 24 V DC / 40 A, corriente de carga: 5 A

Descripcién del producto

El SAI QUINT inteligente para su integracion en redes industriales consolidadas: sus instalaciones siguen recibiendo corriente en caso de un fallo
en la red. El sistema de gestion de la bateria con IQ Technology y el cargador de baterias mas potente permiten la maxima disponibilidad de la
instalacion.

Sus ventajas

* Integracion sencilla en redes mediante interfaces PROFINET, EtherNet/IP, EtherCAT® y USB

» Evaluacion de State of Health (SOH) y State of Charge (SOC) mediante el sistema de gestion de la bateria inteligente (BMS)
» Deteccion automatica de las capacidades y tecnologias de la bateria (VRLA, WTR, LI-ION)

» Monitorizacion de la corriente y tensién de salida asi como conexion y desconexion manuales de la instalacion

+ La SFB Technology activa de forma selectiva los fusibles automaticos estandar. Los consumidores conectados en paralelo siguen operando

Datos comerciales

Cadigo de articulo 2907079
Unidad de embalaje 1 Unidades
Cantidad minima de pedido 1 Unidades
Clave de producto CMUI43

GTIN 4055626170039
Peso por unidad (incluido el embalaje) 744 g

Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 584 g

Numero de tarifa arancelaria 85371091

Pais de origen CN
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Datos técnicos

Datos de entrada

Tension de entrada

Rango de tension de entrada

Rigidez dieléctrica maxima

Fusible de entrada interno

Tipo de tension de la tension de alimentacion

Extracorriente de cierre

Proteccion contra inversion de polaridad

Umbral de activacion fijo

Umbral de conexién dinamico

Tiempo de conexiéon

Tiempo de conexién en funcionamiento en bateria (Bat. Start)
Caida de tension entrada/salida

Absorcion de corriente Iy (U, loyt = In: lcharge = 0)

Absorcion de corriente |5, (Uy, lout = Istat Boost: Icharge = MaX)
Absorcion de corriente Iy, ozq(Un: lout = 0. lcharge = 0)
Absorcion de corriente lgpage (Uns lout = 0. lgnarge = Max)
Consumo de potencia Py (Uy, loyt = Ins Icharge = 0)

Consumo de potencia P, (U, lout = Istatgoost Icharge = MaX)
Consumo de potencia Py 5aq (Un: lout = 0, Icharge = 0)

Consumo de potencia Poparge (Uns lout = 0, lcharge = MaX)

Datos de salida

Rendimiento

Numero de salidas

Corriente nominal de salida (Iy)
Resistente al cortocircuito
Vaciado constante

Tiempo de conmutacion

Potencia disipada

Posibilidad de conexion en paralelo UPS

Posibilidad de conexion en serie UPS
Acumulador de energia, posibilidad de conexion en paralelo

Acumulador de energia, posibilidad de conexion en serie

CONTACT

24V DC

18V DC...30VDC
18V DC...32VDC
35V DC

no

cCc

<9A (4 ms)
Si

22V DC

>1V /100 ms
max. 3 s

8s

0,5V DC
40,1 A

51,2A

105 mA

6,1 A

967 W
1122 W
2,6 W

148 W

tip. 97 %

1

40A (-25°C ... 50 °C)

si

si

0ms

2,8 W (Funcionamiento en red)
13 W (Funcionamiento en red)
3,51 W (Servicio de bateria)
16,4 W (Servicio de bateria)

si, con modulos de desacoplamiento (para aumentar el tiempo
buffer y para redundancia)

no
si, 5 (atencion con la proteccion de cables)

no

9jul 2025, 2:41  Pagina 2 (15)


https://www.phoenixcontact.com/es-pc/productos/fuente-de-alimentacion-ininterrumpida-quint4-ups-24dc-24dc-40-pn-2907079?utm_source=pdf&utm_medium=pdf

QUINT4-UPS/24DC/24DC/40/PN - Sistema de

alimentacion ininterrumpida

2907079

https://www.phoenixcontact.com/pc/productos/2907079

Funcionamiento en red
Tensioén de salida

Gama de tension de salida

Corriente de salida Iy
Boost estatico (Igyogt ost)

Boost dinamico (Ip,, goost)

Selective Fuse Breaking (Iggg)
Potencia de salida Pq 1 (Uy, loyt = IN)

Potencia de salida Pq1 (U, lout = lhoost est.)

Funcionamiento a bateria
Tension de salida
Gama de tension de salida
Corriente de salida Iy
Boost estatico (lgest est)

Selective Fuse Breaking (Iggg)

Potencia de salida Pqy1 (Uy, loyt = In)

Potencia de salida Pq1 (U, lout = lhoost est.)

Acumuladores de energia

Tension al final de la carga

Tension al final de la carga (con compensacion de temperatura)
Corriente de carga (configurable)
Capacidad nominal (sin cargador adicional)
Capacidad max.

Tiempo de carga

Tiempo buffer

Proteccion para descargas excesivas
Tecnologia bateria

Caracteristica de carga

IQ-Technology

Sensor de temperatura

Compensacion de temperatura (configurable)
Datos de conexion
Entrada
Posicion

Conexion de conductores
Tipo de conexion
rigido

flexible

PHCENIX

CONTACT

24V DC (Ugyr = Uy - 0,5V DC)
18V DC ... 30 V DC

18 VDC ... 32V DC

40 A

45A

60 A (55s)

215 A (15 ms)

960 W

1080 W

24V DC (Ugyr = Ugar - 0,5 V DC)
19V DC ...32V DC

40 A

45 A

215 A (15 ms)

960 W

1080 W

32V DC

25V DC..32VDC
5A

7 Ah ... 100 Ah

135 Ah

202,5h

45 min (38 Ah)
19,2V DC

VRLA, VRLA-WTR, LI-ION
IUU

si

si

42 mVIK

Conexion por tornillo
0,5 mm?2... 16 mm?

0,5mm?... 16 mm?
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flexible con puntera sin manguito de plastico
flexible con puntera con manguito de plastico
rigido (AWG)

Longitud de pelado

Par de apriete

Forma del accionamiento cabeza de tornillo

Salida

Posicion

Conexion de conductores
Tipo de conexion
rigido
flexible
flexible con puntera sin manguito de plastico
flexible con puntera con manguito de plastico
rigido (AWG)
Longitud de pelado

Par de apriete

Forma del accionamiento cabeza de tornillo

Senial

Posicion

Conexién de conductores
Tipo de conexion
rigido
flexible

flexible con puntera sin manguito de plastico

flexible con puntera con manguito de plastico
rigido (AWG)
Longitud de pelado

Bateria

Posicion

Tecnologia de conexion

Identificacion de polos

Conexion de conductores
Tipo de conexion
rigido
flexible

flexible con puntera sin manguito de plastico

PHCENIX

CONTACT

0,5 mm? ... 16 mm?
0,5 mm? ... 16 mm?
8..6(Cu)

10 mm (rigido/flexible)
1,2Nm ... 1,5 Nm

Ranura longitudinal L

Conexion por tornillo
0,5 mm? ... 16 mm?
0,5 mm? ... 16 mm?
0,5 mm?2... 16 mm?
0,5 mm? ... 16 mm?
8...6(Cu)

10 mm (rigido/flexible)
8 mm (Puntera)
1,2Nm ... 1,5 Nm

Ranura longitudinal L

3.x

Conexion push-in

0,2 mm?... 1 mm?

0,2 mm?... 1 mm?

0,2 mm? ... 0,75 mm?
0,5 mm? (recomendado)
0,2 mm?... 0,75 mm?
24 ...16 (Cu)

8 mm (rigido/flexible)

4.1 (+),42(-), 43 (JUES

Conexion por tornillo
0,5 mm?... 16 mm?
0,5 mm? ... 16 mm?

0,5 mm?... 16 mm?
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flexible con puntera con manguito de plastico
rigido (AWG)

Longitud de pelado

Par de apriete

Forma del accionamiento cabeza de tornillo

Interfaces

Interfaz
Numero de interfaces
Tipo de conexion

Protocolos soportados

Blogqueo
Fisica de transmisién

Caracteristicas

Topologia

Velocidad de transmision
Longitud de transmision
Tiempo de ciclo

Tiempo de acceso

Estandares

Chipset
Separacioén galvanica
Device ID

ID de proveedor
Senfalizacion

Senfalizacion LED

Tipo de sefalizaciéon

Propiedades del articulo

Tipo de producto

PHCENIX

CONTACT

0,5 mm? ... 16 mm?
20 ...6 (Cu)

10 mm (rigido/flexible)
1,2Nm ... 1,5 Nm

Ranura longitudinal L

PROFINET

2

RJ45
PROFINET
LLPD

Ganchos de fijacion
Twisted-Pair
Autonegotiation
Autocrossing
Autopolarity
duplex completo
Estrella

Linea

100 MBit/s
max. 100 m

1 ms (RT)
<2s

IEEE 802.3
IEC 61158

IEC 61784-2
Renesas TPS-1
si

0142,
00BO; .

DC OK (verde)
Alarma (rojo)

Modo bat. (amarillo)
SOC (rojo, verde)

Datos (rojo, verde)

SAIDC
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Familia de productos

MTBF (IEC 61709, SN 29500)

Directiva de proteccion del medio ambiente

Propiedades de aislamiento
Clase de proteccion

Grado de polucién

Expectativa de vida util (condensadores de electrolitos)

Tiempo
Dimensiones

Dimensiones del articulo
Anchura
Altura
Profundidad
Profundidad (Profundidad del equipo (montaje sobre carril DIN))

Dimensiones del articulo con montaje alternativo
Anchura
Altura
Profundidad

Medida de montaje
Distancia de montaje derechalizquierda (activo)
Distancia de montaje derechalizquierda (pasivo)
Distancia de montaje derechal/izquierda (activo, pasivo)
Distancia de montaje arriba/abajo (activo)
Distancia de montaje arriba/abajo (pasivo)

Distancia de montaje arriba/abajo (activo, pasivo)

Montaje

Tipo de montaje

Posicion de montaje

Datos del material

Clase de inflamabilidad segun UL 94 (carcasa / bornes)
Material de la carcasa
Ejecucion del capuchén

Ejecucion de los elementos laterales

CONTACT

QUINT SAl

> 1151000 h (25 °C)

> 718500 h (40 °C)

> 365200 h (60 °C)
Directiva RoHS 2011/65/UE
WEEE

Reach

lll (sin PE)
2

126720 h

47 mm
130 mm
125 mm

125 mm (Profundidad del equipo (montaje sobre carril DIN))

123 mm
130 mm

49 mm

5mm /5 mm (Pg, 250 %)
0 mm /0 mm (Pg, 250 %)
0mm /0 mm (Pg, <50 %)
50 mm /50 mm (Pg; 250 %)
40 mm /20 mm (Pq,, 250 %)
40 mm /20 mm (Pg,; <50 %)

Montaje sobre carril DIN

Sobre carril horizontal NS 35/7,5 y NS 35/15 segun EN 60715

VO

Metal

Acero inoxidable X6Cr17
Aluminio AlIMg3
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Condiciones medioambientales y de vida util

Condiciones ambientales
indice de proteccion
Temperatura ambiente (servicio)
Temperatura ambiente (almacenamiento / transporte)
Temperatura ambiente (modelo testado Start-Up)
Altura de fijacion
Clase de clima
Humedad del aire max. admisible (servicio)
Choque

Vibracion (servicio)
Normas y especificaciones

Tension minima de proteccion con aislamiento seguro
Denominacién de norma

Normas/disposiciones

Homologaciones

Homologacion UL

Marcado

Homologacion UL

Marcado

Homologacion UL

Marcado

CSA

Marcado

CSA

Marcado

CSA

Marcado

CB Scheme

Marcado

DNV

PHCENIX
CONTACT

IP20

-25°C ... 70 °C (> 60 °C Derating: 2,5 %/K)
-40°C..85°C

-40 °C

<4000 m

3K3 (EN 60721)

<95 % (a 25 °C, sin condensacion)

18 ms, 30g, por direccion en espacio (segun IEC 60068-2-27)
2,39

Tensién minima de proteccién con aislamiento seguro
IEC 61010-1 (SELV)
IEC 61010-2-201 (PELV)

UL/C-UL Listed UL 61010-1

UL/C-UL Listed UL 61010-2-201

UL/C-UL Listed ANSI/ISA-12.12.01 Class I, Division 2, Groups A,
B, C, D T4 (Hazardous Location)

CAN/CSA-C22.2 No. 61010-1-12

CAN/CSA-IEC 61010-2-201

CAN/CSA-C22.2 No. 213 Class |, Division 2, Groups A, B, C, D
T4 (Hazardous Location)

IEC 61010-1
IEC 61010-2-201

9jul 2025, 2:41  Pagina 7 (15)


https://www.phoenixcontact.com/es-pc/productos/fuente-de-alimentacion-ininterrumpida-quint4-ups-24dc-24dc-40-pn-2907079?utm_source=pdf&utm_medium=pdf

QUINT4-UPS/24DC/24DC/40/PN - Sistema de

alimentacion ininterrumpida

2907079

https://www.phoenixcontact.com/pc/productos/2907079

Marcado

Observacion

Datos CEM

Compatibilidad electromagnética
Directiva de baja tension

Requisitos CEM de emisién de interferencias

Requisitos CEM de inmunidad a interferencias

Resistencia a interferencias

Emision de interferencias

Normas/especificaciones

Descarga de electricidad estatica

Normas/especificaciones

Descarga de electricidad estatica
Descarga en contacto
Descarga en el aire

Observacion

Campo electromagnético AF

Normas/especificaciones

Campo electromagnético AF
Gama de frecuencias
Intensidad del campo de prueba
Gama de frecuencias
Intensidad del campo de prueba
Gama de frecuencias
Intensidad del campo de prueba

Observacion

Transitorios rapidos (Burst)

Normas/especificaciones

Transitorios rapidos (Burst)
Entrada
Salida

Senfal

PHCENIX

CONTACT

Class Guideline DNVGL-CG-0339

Location classes: Temperature D (see Application/Limitation),

Humidity B, Vibration A/C, EMC B

Conformidad con la directiva EMC 2014/30/UE

Conformidad con la directiva de baja tensién 2014/35/UE

EN 61000-6-3
EN 61000-6-4
EN 61000-6-1
EN 61000-6-2

Inmunidad a interferencias segun EN 61000-6-1 (uso

domeéstico), EN 61000-6-2 (uso industrial) y EN 61000-6-5
(instalaciones de conmutacién), IEC/EN 61850-3 (suministro de

energia)

Norma basica complementaria EN 61000-6-5 (inmunidad a

interferencias), IEC/EN 61850-3 (suministro de energia)

EN 61000-4-2

8 kV (Severidad del ensayo 4)
15 kV (Severidad del ensayo 4)
Criterio B

EN 61000-4-3

80 MHz ... 1 GHz

20 V/m (Severidad del ensayo 3)
1GHz ... 6 GHz

10 V/m (Severidad del ensayo 3)
1GHz ... 6 GHz

10 V/m (Severidad del ensayo 3)
Criterio A

EN 61000-4-4

4 kV (Severidad del ensayo 4, asimétrica)
4 kV (Severidad del ensayo 4, asimétrica)

4 kV (Severidad del ensayo 4, asimétrica)
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Observacion

Carga de tension transitoria (Surge)

Normas/especificaciones

Carga de tension transitoria (Surge)

Entrada

Salida

Senal

Observacion

Perturbaciones conducidas

Normas/especificaciones

Perturbaciones conducidas
Entrada/salida/senal
Gama de frecuencias
Observacion

Tension

Campo magnético con frecuencia de la técnica de la energia
Normas/especificaciones

Frecuencia

Intensidad del campo de prueba
Texto adicional
Observacion

Frecuencia

Gama de frecuencias
Intensidad del campo de prueba
Texto adicional

Frecuencia

Intensidad del campo de prueba

Texto adicional

Criterios

Criterio A

Criterio B

PHCENIX
CONTACT

Criterio B
EN 61000-4-5

1 kV (Severidad del ensayo 3, simétrica)

2 kV (Severidad del ensayo 3, asimétrica)

(

(
1 kV (Severidad del ensayo 3, simétrica)
2 kV (Severidad del ensayo 3, asimétrica)
(

1 kV (Severidad del ensayo 2, asimétrica)

Criterio B

EN 61000-4-6
asimétrico

0,15 MHz ... 80 MHz
Criterio A

10 V (Severidad del ensayo 3)

EN 61000-4-8
16,67 Hz

50 Hz

60 Hz

100 A/m

60 s

Criterio A

50 Hz

60 Hz

50 Hz ... 60 Hz
1 kA/m

3s

0 Hz

300 A/m
DC,60s

Comportamiento de servicio normal dentro de los limites
determinados.

Alteracion transitoria del comportamiento de servicio, que es
corregida por el propio aparato.
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Dibujos

Esquema de conjunto

Input Output
Alimentacionl_DC 24V +J1_1 B+ QUINT DC-UPS . 2.11 + DC 24V ; .
eléctrica 12, = ] 1 20| - carga col
DC 24V | N v e buffer

! 1 |
1 1 I
1 1
I ]
D e-s 24V 20mA
1
- Alarm (DO)
F»=----"=0 Bat-Mode (DO)
F»- - - - -"="0 Ready (DO)
: B Remote (D)
!- - - <-----"2"0 PSBoost (DI/Al)
----=------"0 Bat-Start (DI)
SGnd

Esquema de conjunto

Graphic

Buffertime

Load Minutes Hours
Current(1|2|3|4(5|6|7|8|9|10(20/30/40(45/50/1 (2|3 |4
1A
2A
3A
5A
7A
10A
15 A
20A
25A
30A
35A
40 A

2x: In this case, two battery modules of the same capacity are required. The data is based on an ambient temperature of +25 °C at the start of use.

6|7|8|9|10/12|14/16/18|20/50/100

5]

D 1274520 UPS-BAT/PB/24DC/1.2AH . 1274119 UPS-BAT/PB/24DC/12AH . 1474660 UPS-BAT/PB/24DC/110AH
|:| 1274117 UPS-BAT/PB/24DC/4AH . 1348516 UPS-BAT/PB/24DC/20AH

|:| 1274118 UPS-BAT/PB/24DC/7AH . 1354641 UPS-BAT/PB/24DC/40AH

Tiempos buffer QUINT DC UPS para médulo de bateria de plomo
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Graphic

PHCENIX
CONTACT

Buffertime

Load Minutes Hours

Current | 1 |5 (6|7 |8|9|10/15(20|25|30(35|40|45|55| 1
1A
2A
3A
5A

7A

10A

15A

20A

25A

The data is based on an ambient temperature of +25 °C at the start of use.

l:‘ 1460921 UPS-BAT/LI/24DC/64WH . 1460922 UPS-BAT/LI/24DC/189WH

. 1396415 UPS-BAT/LI/24DC/128WH . 1460923 UPS-BAT/LI/24DC/284WH

Tiempos buffer QUINT DC UPS para mddulo de bateria de litio

Graphic

Buffertime

Load Minutes Hours

Current |10(12|15(20|25|30|35|40(45|50|55| 1|2 (3 |4 5|6 |7

10

12

14|16 18|20

1A
2A
3A
5A

7A

10A

15A

20A

25A

30A

35A

40A

The data is based on an ambient temperature of +25 °C at the start of use.

|:| 2320416 UPS-BAT/VRLA-WTR/24DC/13AH . 2320429 UPS-BAT/VRLA-WTR/24DC/26AH

Tiempos buffer QUINT DC UPS y médulo de bateria VRLA-WTR
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Homologaciones

% To download certificates, visit the product detail page: https://www.phoenixcontact.com/pc/productos/2907079

HI[ EAC
ID de homologacion: RU S-DE.BL08.W.00764

Q UL listado
ID de homologacién: E123528

,Q cUL Listed
ID de homologacion: E123528

[n[ EAC
ID de homologacion: RU-DE.B.00184/20

DNV
ID de homologacién: TAAOO002K4

IE KC
ID de homologacion: R-R-PCK-2907079

s
ID de homologacién: LR21417906TA

ClassNK %
ID de homologacion: TA22372M

2 ®
ID de homologacion: 69394/A0 BV

RINA
ID de homologacion: ELE382621XG

ABS
ID de homologacion: 23-2416092-PDA
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,Q cUL Listed
ID de homologacion: E199827

Q UL listado
ID de homologacion: E199827
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Clasificaciones

ECLASS

ECLASS-13.0
ECLASS-14.0 ASSET
ECLASS-15.0

ETIM
ETIM 9.0

UNSPSC
UNSPSC 21.0

27040705
27250101
27040705

EC000382

39121000

PHCENIX
CONTACT
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Environmental product compliance

EU RoHS
Cumple los requisitos de la Directiva RoHS

excepciones, si fueran conocida

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)

EU REACH SVHC

Indicacion acerca de la sustancia candidata segun REACH (n.

° CAS)

SCIP

EF3.0 Cambio climatico

CO2e kg

Phoenix Contact 2025 © - Todos los derechos reservados
https://www.phoenixcontact.com

PHOENIX CONTACT GmbH & Co. KG
Flachsmarktstralle 8

D-32825 Blomberg

+49 (0) 5235-3 00
info@phoenixcontact.com

PHCENIX
CONTACT

Si
7(a), 7(c)-l

EFUP-25

Encontrara una tabla de declaracion RoHS de China relativa al
articulo en la zona de descargas del articulo correspondiente, en
el apartado "Declaracion del fabricante". No se emite ninguna
tabla de declaracion RoHS de China ni se requiere en ninguno
de los articulos con EFUP-E.

Diboron trioxide(n.° CAS: 1303-86-2)
Lead(n.® CAS: 7439-92-1)
dc321b78-f4cd-4a52-956¢-b1371878426¢

28,94 kg CO2e
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