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Tenga en cuenta que los datos mostrados en este documento PDF se generaron a partir de nuestro catalogo online. Por favor, encontrara todos

los datos en la documentacion del usuario. Prevalecen nuestras condiciones generales de uso para descargas.
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Sus ventajas

» Hasta cat. 4/PL e segun EN ISO 13849-1, SIL 3 segun EN IEC 62061, SIL 3 segun IEC 61508

» Activacion de 2 canales

« 3 circuitos de disparo, 1 circuito de sefalizacion

+ Activacion manual controlada

Datos comerciales

Cadigo de articulo

Unidad de embalaje

Cantidad minima de pedido

Clave de producto

GTIN

Peso por unidad (incluido el embalaje)
Peso por unidad (sin incluir el embalaje)
Numero de tarifa arancelaria

Pais de origen

2963776

1 Unidades

1 Unidades
DNA112
4017918823627
182,2¢g

192,19
85371098

DE

14 ene 2026, 1:41

Relé de seguridad para control de paro de emergencia y de puertas de seguridad hasta SIL 3 o
categoria 4, PL e segun EN ISO 13849, funcionamiento de dos canales, 3 circuitos de disparo,
tension nominal de entrada 24 V DC, borna de tornillo enchufable
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Datos técnicos

Propiedades del articulo

Familia de productos

Aplicacion

Activacion
Vida util mecanica

Tipo de relé

Propiedades de aislamiento
Categoria de sobretensiones

Grado de polucién

Tiempos
Tiempo de reaccion tipico

Tiempo tipico de apertura

Tiempo de rearranque

Tiempo de recuperacion

Propiedades eléctricas

Potencia disipada maxima con condicién nominal
Tipo de funcionamiento nominal
Tensién de aislamiento de dimensionamiento

Tension transitoria de dimensionamiento / aislamiento

Alimentacion
Tension de alimentacion asignada del circuito de control Ug
Corriente de alimentacion de control de dimensionamiento Ig
Consumo de potencia en Ug
Corriente de entrada
Tiempo de filtro

Circuito de proteccion

Datos de entrada

Digital: Logica (S12, S22)
Descripcion de la entrada
Numero de entradas
Margen de tension de entrada Sefal "0"
Margen de tension de entrada Sefal "1"

Rango de corriente de entrada Sefial "0"

PHCENIX
CONTACT

PSReclassic

Parada de emergencia

Puerta de proteccion

2 canales

aprox.107 periodicidades de cambio de estado

Relé electromecanico con contactos de conduccion forzada
segun IEC/EN 61810-3

tip. 100 ms (con arranque controlado, manual Uy )

tip. 20 ms (con Us con activacion mediante circuito de sensores)
tip. 45 ms (con Us/con activacion mediante A1)

< 1 s (Tiempo de arranque)

1 s (segun la exigencia en cuanto a la funcion de seguridad)

16,44 W (Ug =26,4 V, I|2=72 A% Piia max = 2,04 W + 14,4 W)
Tiempo de trabajo 100 %
250V

Véase la hoja de caracteristicas, capitulo "Coordinacion de
aislamientos”.

24V DC-15%/+10 %

tip. 70 mA (con Ug)

tip. 1,68 W

< 3,5 A (tip. con Ug, At = 3 ms)

5 ms (con caidas de tension con Ug)

Proteccion contra inversion de polaridad de serie

Diodo supresor

con orientacion a la seguridad
2

0V DC..5VDC(S12)
20,4V ..26,4V (S12)
OmA..2mA
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Corriente de entrada <100 mA (tip. con Ug a S$12)
>-100 mA (tip. con Ug a S22)

Tiempo de filtro No se admite el impulso de prueba

Simultaneidad o

Resistencia total de la linea max. admisible 50 Q

Circuito de proteccién Diodo supresor

Absorcion de corriente 38 mA (tip. con Ug a S$12)

-38 mA (tip. con Ug a S22)

Digital: Circuito de arranque (S34)

Descripcion de la entrada sin orientacion a la seguridad
Ndmero de entradas 1

Margen de tension de entrada Senal "1" 204V ..264V

Corriente de entrada <6 mA (tip. con Ug)

Tiempo de filtro No se admite el impulso de prueba
Resistencia total de la linea max. admisible 50 Q

Circuito de proteccion Diodo supresor

Absorcion de corriente 1 mA (tip. con Ug)

Datos de salida

Relé: Circuitos de disparo (13/14, 23/24, 33/34)

Descripcion de la salida 2 NA en serie, con orientacion a la seguridad, flotantes
Numero de salidas 3

Tipo de conmutacion del contacto 3 circuitos de intensidad de desbloqueo

Material del contacto AgSnO,

Tensién de conmutacion min. 10 V AC/DC

max. 250 V AC/DC

Potencia min. de conmutacion min. 100 mW
Corriente de entrada min. 10 mA
max. 6 A
Capacidad de ruptura 5 A (AC15)
6 A (DC13)
Corriente continua limite 6 A
Cuadr. Corriente suma 72 A2 (observar derating)
Frecuencia de conmutacién max. 0,5 Hz
Potencia de ruptura (carga 6hmica) maxima Observar derating y curva de limite de carga
Fusible de salida 10 A gL/gG (Alta demanda)

4 A gL/gG (Baja demanda)

Relé: Circuito de sefalizacion (41/42)

Descripcion de la salida 2 NC en paralelo, sin orientacién a la seguridad, flotantes
Numero de salidas 1

Tipo de conmutacion del contacto 1 circuito de sefal

Material del contacto AgSnO,
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Tensién de conmutacion

Potencia min. de conmutacién

Corriente de entrada

Capacidad de ruptura

Corriente continua limite

Cuadr. Corriente suma

Frecuencia de conmutacién

Potencia de ruptura (carga 6hmica) maxima

Fusible de salida

Datos de conexién

Tecnologia de conexion

enchufable

Conexioén de conductores
Tipo de conexion
Seccion de conductor rigido
Seccién de conductor flexible
Seccion de cable AWG
Longitud de pelado
Rosca de tornillo

Par de apriete

Senalizacion
Indicacién de estado

Indicacién de la tensién de servicio

Dimensiones

Anchura
Altura
Profundidad

Datos del material

Color (Carcasa)

Material carcasa

Parametros

Datos técnicos de seguridad

Categoria de parada

Datos técnicos de seguridad: EN ISO 13849

Performance Level (PL)

PHCENIX

CONTACT

min. 10 V AC/DC

max. 250 V AC/DC

min. 100 mW

min. 10 mA

max. 6 A

1,5 A (AC15)

2 A (DC13)

6 A (Circuito de senalizacion)
36 A2 (véase derating)

max. 0,5 Hz

Observar derating y curva de limite de carga
6 A gL/gG

si

Conexion por tornillo
0,2 mm? ... 2,5 mm?
0,2 mm? ... 2,5 mm?
24 .12

7 mm

M3

0,5Nm ... 0,6 Nm

3 x LED (verde)
1 LED (verde)

22,5 mm
99 mm

114,5 mm

amarillo (RAL 1018)
PA

e (5 ADC13; 5 A AC15; 8760 operaciones/afo)
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Datos técnicos de seguridad: IEC 61508 - alta demanda

Safety Integrity Level (SIL)

Datos técnicos de seguridad: IEC 61508 - baja demanda
Safety Integrity Level (SIL)

Datos técnicos de seguridad: EN IEC 62061
Safety Integrity Level (SIL)

Condiciones medioambientales y de vida util

Condiciones ambientales
indice de proteccion
Grado de proteccién minimo del lugar de montaje
Temperatura ambiente (servicio)
Temperatura ambiente (almacenamiento / transporte)
Altura de fijacion

Humedad de aire max. admisible (almacenamiento/transporte)
Humedad del aire max. admisible (servicio)

Choque

Vibracion (servicio)
Homologaciones

CE

Marcado

Montaje
Tipo de montaje
Indicaciones de montaje

Posicién de montaje

IP20

IP54

-20 °C ... 55 °C (observar derating)
-40°C...70°C

<2000 m (a través de NN)

PHCENIX
CONTACT

75 % (En un valor medio, ocasionalmente 85 %, sin

condensacion)

75 % (En un valor medio, ocasionalmente 85 %, sin

condensacion)
159
10 Hz ... 150 Hz, 2g

Conformidad CE

Montaje sobre carril DIN
ver curva Derating

vertical u horizontal

14 ene 2026, 1:41

Pagina 5 (9)


https://www.phoenixcontact.com/es-pc/productos/rele-de-seguridad-psr-scp-24uc-esm4-3x1-1x2-b-2963776?utm_source=pdf&utm_medium=pdf

PSR-SCP- 24UC/ESM4/3X1/1X2/B - Relé de PHCENIX
seguridad CONTACT

2963776

https://www.phoenixcontact.com/pc/productos/296377¢

Dibujos

Diagrama eléctrico
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Monitorizacién de paro de emergencia de 2 canales
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Homologaciones

% To download certificates, visit the product detail page: https://www.phoenixcontact.com/pc/productos/2963776

,Q_ cULus Listed
ID de homologacién: E140324

Functional Safety
= ID de homologacion: 01/205/0652.05/22
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Clasificaciones

ECLASS
ECLASS-13.0 27371819
ECLASS-15.0 27371819
ECLASS-15.0 ASSET 27250101
ETIM
ETIM 10.0 EC001449
UNSPSC
UNSPSC 21.0 39122205
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Environmental product compliance

EU RoHS
Cumple los requisitos de la Directiva RoHS

excepciones, si fueran conocida

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)

EU REACH SVHC

Indicacién acerca de la sustancia candidata segun REACH (n.

° CAS)
scIp

EF3.1 Cambio climatico

CO2e kg
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Si
7(a), 7(c)-l

EFUP-50

Encontrara una tabla de declaracion RoHS de China relativa al
articulo en la zona de descargas del articulo correspondiente, en
el apartado "Declaracion del fabricante". No se emite ninguna
tabla de declaracion RoHS de China ni se requiere en ninguno
de los articulos con EFUP-E.

Lead(n.° CAS: 7439-92-1)

97f85579-0cfe-4117-89a9-ca88d53b31d6

4,868 kg CO2e
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